
SIMPLEX SERIE 3117

→ Perfekt für präzise Arbeiten an 

 empfindlichen Werkstücken

→ Extra leichtes Aluminiumgehäuse

→ Sämtliche Einzelteile sind austauschbar

→ Hochwertiger Holzstiel

→ Austauschbare Schlageinsätze: TPE-soft  

 (blau, weich, abriebfrei), Superplastik 

 (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig,  

 verschleißfest)

Art.-Nr. [mm] [g] [mm]

3117.030 30 185 295

3117.040 40 350 325

FERROPLEX SERIE 3677

→ Schlosser- und Schonhammer in einem

→ Mit Stahlrohrstiel und ergonomisch 

 geformtem Gummigriff

→ Hammerkopf aus hochwertigem  

 Vergütungsstahl

→ Gegenseite mit austauschbarem, sehr  

 verschleißfestem Nylon-Schlageinsatz, 

 kein Absplittern (auch bei Minus-

 temperaturen)

Art.-Nr. [mm] [g] [mm]

3677.030 30 600 290

3677.035 35 800 295

MAGNETHALTER

→ Perfekt zum Fixieren von Dampfsperren

→ Hohe Haltekraft durch sechs Neodym-

 Magnete

→ Auch zum Aufhängen von Kabeln, Klebe-

 bändern und sonstigen Utensilien

→ Der gummiummantelte Magnet vermeidet  

 Kratzer und ist ölresistent

Art.-Nr. Farbe [mm] [g]

3688.002 blau 75 250

3688.003 schwarz 75 250

DACHSPENGLER DER 2 IN 1 KOMBIHAMMER

Vertrieb durch:

ZIMMERER /
DACHSPENGLER

DAS
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ERWIN HALDER KG
Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Deutschland

T +49 7392 7009-0
F +49 7392 7009-160
info@halder.de
www.halder.de
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HOLZ-ARBEITEN HOLZ-ARBEITEN RÜCKSCHLAGFREI

SIMPLEX SERIE 3027

→  Sämtliche Einzelteile sind austauschbar

→ Hochwertiger Holzstiel

→ Robustes, langlebiges Tempergussgehäuse

→ Austauschbare Schlageinsätze: 

 Gummikomposition (schwarz, mittelhart,  

 dämpfend, verschleißarm) / Superplastik  

 (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig,  

 verschleißfest)

Art.-Nr. [mm] [g] [mm]

3027.060 60 1.510 405

3027.080 80 2.770 490

SCHLEGEL 3366.S

→ Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft

→ Schwingungsdämpfender Hickorystiel

→ Austauschbare Schlageinsätze aus 

 Spezialnylon: kein Absplittern, sehr 

 verschleißfest, geräuscharm

→ Stahlschrotfüllung im Hammerkopf ist nicht

  versiegelt und kann beim Entfernen der  

 Einsätze herausfallen. Nicht für den Einsatz  

 in sensiblem Umfeld / Industrie geeignet!

Art.-Nr. [mm] [g] [mm]

3366.0S3 80 3.600 880

3366.0S5 100 5.000 1000

3366.0S6 100 6.500 1000

SUPERCRAFT SERIE 3377

→ Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft

→ Gelenkschonend

→ Bruchsicherer Stahlrohrstiel und ergo-

 nomisch geformter, rutschsicherer Griff

→ Austauschbare Schlageinsätze aus 

 Spezialnylon: Kein Absplittern, sehr 

 verschleißfest, geräuscharm

Art.-Nr. [mm] [g] [mm]

3377.050 50 1.150 315

3377.060 60 1.750 325

3377.070 70 2.250 335

SPENGLER /BLECHBEARBEITUNG

SUPERCRAFT SERIE 3366

→ Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft

→ Gelenkschonend 

→ Schwingungsdämpfender Hickorystiel

→ Austauschbare Schlageinsätze aus 

 Spezialnylon: Kein Absplittern, sehr 

 verschleißfest, geräuscharm

Art.-Nr. [mm] [g] [mm]

3366.020 20 245 300

3366.025 25 325 305

3366.030 30 460 330

3366.035 35 560 335

3366.040 40 715 355

BASEPLEX SERIE 3968

→ Gehäuse aus Zinkdruckguss mit  

 Stielschlagschutz

→ Ergonomisch geformter, lackierter Holzstiel

→ Austauschbare Schlageinsätze: Cellulose-

 acetat (rot, hart, öl- und fettbeständig) /

 Nylon (weiß, hart, sehr verschleißfest, kein  

 Absplittern)

Art.-Nr. [mm] [g] [mm]

3968.025 25 215 270

3968.030 30 360 280

3968.040 40 510 325

VORSCHLAGHAMMER 
SIMPLEX SERIE 3027.VS

→ Sämtliche Einzelteile sind austauschbar

→ Hochwertiger Hickorystiel, hohe Dichte,  

 langfasrig, sehr stabil

→ Robustes, langlebiges Tempergussgehäuse

→ Austauschbare Schlageinsätze: 

 Gummikomposition (schwarz, mittelhart,  

 dämpfend, verschleißarm) / Superplastik:  

 (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig,  

 verschleißfest)

Art.-Nr. [mm] [g] [mm]

3027.081 80 3.170 800

3027.100 100 5.350 1000
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