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Kugelsperrbolzen • selbstsichernd, mit Pilzgriff
EH 22340. /EH 22350.
 

Produktbeschreibung

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar
für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester,
gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.
Kompakte Bauweise mit Pilzgriff.

Werkstoff

Bolzenteil
• Rostfreier Stahl 1.4305
• Rostfreier Stahl 1.4542,

ausscheidungsgehärtet

Griff
• Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005

Druckknopf
• Rostfreier Stahl, schwarz

Feder
• Rostfreier Stahl

Bedienung
Durch Drücken des Knopfes werden die
Kugeln entriegelt.

Kennzeichnung
Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit
Markierung unterhalb der Kugeln.

Weiterführende Informationen

Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.

Zubehör
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil
EH 22400.

Weitere Produkte
• Aufnahmebuchsen, für Kugelsperrbolzen

und Steckbolzen
• Aufnahmebuchsen, mit Flansch, für

Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
• Halteseile
• Positionierbuchsen, mit Bund, DIN 172 A
• Positionierbuchsen, ohne Bund, DIN 179 A
• Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, einfach

wirkend - nach NAS / MS17984
 

Maßzeichnung

** Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Kennzeichnung.
 

Bestellinformationen

|Abmessungen

d1

-0,04
-0,08

l1
+0,6

d2 d3 d4 l2
±1

l3 l4 l5

|Aufnahme-
bohrung

H11
min. max.

Scherfestig-
keit zwei-
schnittig1)

min.

|Art.-Nr.

[mm] [mm] [°C] [g] [kN]
Rostfreier Stahl 1.4305

 5  10  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  12  14 22340.0212
 5  15  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  12  14 22340.0213
 5  20  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  13  14 22340.0214
 5  25  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  14  14 22340.0215
 5  30  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  15  14 22340.0216
 5  35  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  15  14 22340.0217

1) Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

http://halder.de/de/22340.0212
http://halder.de/de/22340.0213
http://halder.de/de/22340.0214
http://halder.de/de/22340.0215
http://halder.de/de/22340.0216
http://halder.de/de/22340.0217
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|Abmessungen

d1

-0,04
-0,08

l1
+0,6

d2 d3 d4 l2
±1

l3 l4 l5

|Aufnahme-
bohrung

H11
min. max.

Scherfestig-
keit zwei-
schnittig1)

min.

|Art.-Nr.

[mm] [mm] [°C] [g] [kN]
 5  40  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  16  14 22340.0218
 5  45  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  17  14 22340.0311
 5  50  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  18  14 22340.0312
 5  60  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  19  14 22340.0209
 5  70  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  20  14 22340.0210
 5  80  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  22  14 22340.0211
 6  10  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  13  21 22340.0222
 6  15  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  14  21 22340.0223
 6  20  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  15  21 22340.0224
 6  25  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  16  21 22340.0225
 6  30  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  17  21 22340.0226
 6  35  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  18  21 22340.0227
 6  40  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  19  21 22340.0228
 6  45  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  20  21 22340.0229
 6  50  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  21  21 22340.0230
 6  60  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  23  21 22340.0219
 6  70  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  25  21 22340.0220
 6  80  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  27  21 22340.0221
 8  10  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  25  38 22340.0232
 8  15  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  27  38 22340.0233
 8  20  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  29  38 22340.0234
 8  25  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  31  38 22340.0235
 8  30  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  33  38 22340.0236
 8  35  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  35  38 22340.0237
 8  40  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  36  38 22340.0238
 8  45  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  38  38 22340.0239
 8  50  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  40  38 22340.0240
 8  60  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  44  38 22340.0231
 8  70  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  47  38 22340.0241
 8  80  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  51  38 22340.0242
 8  90  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  55  38 22340.0243
 8 100  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  58  38 22340.0251
10  15 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  33  60 22340.0259
10  20 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  36  60 22340.0244
10  25 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  38  60 22340.0245
10  30 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  42  60 22340.0246
10  35 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  44  60 22340.0247
10  40 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  47  60 22340.0248
10  45 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  50  60 22340.0249
10  50 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  53  60 22340.0250
10  60 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  59  60 22340.0252
10  70 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  65  60 22340.0253
10  80 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  71  60 22340.0254
10  90 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  77  60 22340.0255
10 100 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  83  60 22340.0256
10 110 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  88  60 22340.0257
10 120 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  94  60 22340.0258
12  20 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150  66  87 22340.0264
12  25 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150  70  87 22340.0265
12  30 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150  75  87 22340.0266
12  35 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150  79  87 22340.0267
12  40 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150  83  87 22340.0268
12  45 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150  88  87 22340.0269
12  50 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150  92  87 22340.0270
12  60 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150 100  87 22340.0272
12  70 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150 109  87 22340.0274
12  80 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150 117  87 22340.0276
12  90 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150 126  87 22340.0260
12 100 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150 134  87 22340.0261

1) Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

http://halder.de/de/22340.0218
http://halder.de/de/22340.0311
http://halder.de/de/22340.0312
http://halder.de/de/22340.0209
http://halder.de/de/22340.0210
http://halder.de/de/22340.0211
http://halder.de/de/22340.0222
http://halder.de/de/22340.0223
http://halder.de/de/22340.0224
http://halder.de/de/22340.0225
http://halder.de/de/22340.0226
http://halder.de/de/22340.0227
http://halder.de/de/22340.0228
http://halder.de/de/22340.0229
http://halder.de/de/22340.0230
http://halder.de/de/22340.0219
http://halder.de/de/22340.0220
http://halder.de/de/22340.0221
http://halder.de/de/22340.0232
http://halder.de/de/22340.0233
http://halder.de/de/22340.0234
http://halder.de/de/22340.0235
http://halder.de/de/22340.0236
http://halder.de/de/22340.0237
http://halder.de/de/22340.0238
http://halder.de/de/22340.0239
http://halder.de/de/22340.0240
http://halder.de/de/22340.0231
http://halder.de/de/22340.0241
http://halder.de/de/22340.0242
http://halder.de/de/22340.0243
http://halder.de/de/22340.0251
http://halder.de/de/22340.0259
http://halder.de/de/22340.0244
http://halder.de/de/22340.0245
http://halder.de/de/22340.0246
http://halder.de/de/22340.0247
http://halder.de/de/22340.0248
http://halder.de/de/22340.0249
http://halder.de/de/22340.0250
http://halder.de/de/22340.0252
http://halder.de/de/22340.0253
http://halder.de/de/22340.0254
http://halder.de/de/22340.0255
http://halder.de/de/22340.0256
http://halder.de/de/22340.0257
http://halder.de/de/22340.0258
http://halder.de/de/22340.0264
http://halder.de/de/22340.0265
http://halder.de/de/22340.0266
http://halder.de/de/22340.0267
http://halder.de/de/22340.0268
http://halder.de/de/22340.0269
http://halder.de/de/22340.0270
http://halder.de/de/22340.0272
http://halder.de/de/22340.0274
http://halder.de/de/22340.0276
http://halder.de/de/22340.0260
http://halder.de/de/22340.0261
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|Abmessungen

d1

-0,04
-0,08

l1
+0,6

d2 d3 d4 l2
±1

l3 l4 l5

|Aufnahme-
bohrung

H11
min. max.

Scherfestig-
keit zwei-
schnittig1)

min.

|Art.-Nr.

[mm] [mm] [°C] [g] [kN]
12 110 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150 143  87 22340.0262
12 120 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150 151  87 22340.0263
16  30 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 151 155 22340.0271
16  35 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 156 155 22340.0273
16  40 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 163 155 22340.0275
16  45 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 171 155 22340.0277
16  50 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 182 155 22340.0278
16  60 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 197 155 22340.0279
16  70 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 213 155 22340.0280
16  80 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 224 155 22340.0281
16  90 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 244 155 22340.0282
16 100 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 255 155 22340.0283
16 110 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 270 155 22340.0284
16 120 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 291 155 22340.0285
16 130 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 301 155 22340.0286
16 140 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 317 155 22340.0287
16 150 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 337 155 22340.0288
20  50 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 244 244 22340.0289
20  60 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 265 244 22340.0290
20  70 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 291 244 22340.0291
20  80 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 316 244 22340.0292
20  90 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 335 244 22340.0293
20 100 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 363 244 22340.0294
20 110 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 384 244 22340.0295
20 120 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 413 244 22340.0296
20 130 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 432 244 22340.0297
20 140 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 455 244 22340.0298
20 150 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 479 244 22340.0299
25  50 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 441 386 22340.0300
25  60 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 473 386 22340.0301
25  70 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 517 386 22340.0302
25  80 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 555 386 22340.0303
25  90 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 585 386 22340.0304
25 100 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 623 386 22340.0305
25 110 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 658 386 22340.0306
25 120 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 698 386 22340.0307
25 130 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 742 386 22340.0308
25 140 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 773 386 22340.0309
25 150 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 822 386 22340.0310

Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
 5  10  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  12  24 22350.0212
 5  15  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  12  24 22350.0213
 5  20  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  13  24 22350.0214
 5  25  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  14  24 22350.0215
 5  30  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  15  24 22350.0216
 5  35  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  15  24 22350.0217
 5  40  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  16  24 22350.0218
 5  45  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  17  24 22350.0311
 5  50  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  18  24 22350.0312
 5  60  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  19  24 22350.0209
 5  70  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  20  24 22350.0210
 5  80  5,5 11,3 20  6,0 20,7 17,6 14,6  5 -30 150  22  24 22350.0211
 6  10  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  13  35 22350.0222
 6  15  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  14  35 22350.0223
 6  20  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  15  35 22350.0224
 6  25  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  16  35 22350.0225
 6  30  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  17  35 22350.0226
 6  35  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  18  35 22350.0227

1) Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

http://halder.de/de/22340.0262
http://halder.de/de/22340.0263
http://halder.de/de/22340.0271
http://halder.de/de/22340.0273
http://halder.de/de/22340.0275
http://halder.de/de/22340.0277
http://halder.de/de/22340.0278
http://halder.de/de/22340.0279
http://halder.de/de/22340.0280
http://halder.de/de/22340.0281
http://halder.de/de/22340.0282
http://halder.de/de/22340.0283
http://halder.de/de/22340.0284
http://halder.de/de/22340.0285
http://halder.de/de/22340.0286
http://halder.de/de/22340.0287
http://halder.de/de/22340.0288
http://halder.de/de/22340.0289
http://halder.de/de/22340.0290
http://halder.de/de/22340.0291
http://halder.de/de/22340.0292
http://halder.de/de/22340.0293
http://halder.de/de/22340.0294
http://halder.de/de/22340.0295
http://halder.de/de/22340.0296
http://halder.de/de/22340.0297
http://halder.de/de/22340.0298
http://halder.de/de/22340.0299
http://halder.de/de/22340.0300
http://halder.de/de/22340.0301
http://halder.de/de/22340.0302
http://halder.de/de/22340.0303
http://halder.de/de/22340.0304
http://halder.de/de/22340.0305
http://halder.de/de/22340.0306
http://halder.de/de/22340.0307
http://halder.de/de/22340.0308
http://halder.de/de/22340.0309
http://halder.de/de/22340.0310
http://halder.de/de/22350.0212
http://halder.de/de/22350.0213
http://halder.de/de/22350.0214
http://halder.de/de/22350.0215
http://halder.de/de/22350.0216
http://halder.de/de/22350.0217
http://halder.de/de/22350.0218
http://halder.de/de/22350.0311
http://halder.de/de/22350.0312
http://halder.de/de/22350.0209
http://halder.de/de/22350.0210
http://halder.de/de/22350.0211
http://halder.de/de/22350.0222
http://halder.de/de/22350.0223
http://halder.de/de/22350.0224
http://halder.de/de/22350.0225
http://halder.de/de/22350.0226
http://halder.de/de/22350.0227
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|Abmessungen

d1

-0,04
-0,08

l1
+0,6

d2 d3 d4 l2
±1

l3 l4 l5

|Aufnahme-
bohrung

H11
min. max.

Scherfestig-
keit zwei-
schnittig1)

min.

|Art.-Nr.

[mm] [mm] [°C] [g] [kN]
 6  40  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  19  35 22350.0228
 6  45  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  20  35 22350.0229
 6  50  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  21  35 22350.0230
 6  60  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  23  35 22350.0219
 6  70  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  25  35 22350.0220
 6  80  7,0 11,3 20  7,0 20,7 17,6 14,6  6 -30 150  27  35 22350.0221
 8  10  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  25  63 22350.0232
 8  15  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  27  63 22350.0233
 8  20  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  29  63 22350.0234
 8  25  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  31  63 22350.0235
 8  30  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  33  63 22350.0236
 8  35  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  35  63 22350.0237
 8  40  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  36  63 22350.0238
 8  45  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  38  63 22350.0239
 8  50  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  40  63 22350.0240
 8  60  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  44  63 22350.0231
 8  70  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  47  63 22350.0241
 8  80  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  51  63 22350.0242
 8  90  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  55  63 22350.0243
 8 100  9,5 14,1 25  8,2 27,3 22,6 18,6  8 -30 150  58  63 22350.0251
10  15 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  33 100 22350.0259
10  20 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  36 100 22350.0244
10  25 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  38 100 22350.0245
10  30 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  42 100 22350.0246
10  35 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  44 100 22350.0247
10  40 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  47 100 22350.0248
10  45 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  50 100 22350.0249
10  50 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  53 100 22350.0250
10  60 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  59 100 22350.0252
10  70 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  65 100 22350.0253
10  80 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  71 100 22350.0254
10  90 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  77 100 22350.0255
10 100 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  83 100 22350.0256
10 110 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  88 100 22350.0257
10 120 12,0 14,1 25  9,6 27,3 22,6 18,6 10 -30 150  94 100 22350.0258
12  20 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150  66 144 22350.0264
12  25 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150  70 144 22350.0265
12  30 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150  75 144 22350.0266
12  35 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150  79 144 22350.0267
12  40 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150  83 144 22350.0268
12  45 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150  88 144 22350.0269
12  50 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150  92 144 22350.0270
12  60 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150 100 144 22350.0272
12  70 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150 109 144 22350.0274
12  80 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150 117 144 22350.0276
12  90 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150 126 144 22350.0260
12 100 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150 134 144 22350.0261
12 110 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150 143 144 22350.0262
12 120 14,5 17,7 35 10,6 33,2 27,3 22,3 12 -30 150 151 144 22350.0263
16  30 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 151 257 22350.0271
16  35 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 156 257 22350.0273
16  40 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 163 257 22350.0275
16  45 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 171 257 22350.0277
16  50 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 182 257 22350.0278
16  60 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 197 257 22350.0279
16  70 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 213 257 22350.0280
16  80 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 224 257 22350.0281
16  90 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 244 257 22350.0282
16 100 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 255 257 22350.0283

1) Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

http://halder.de/de/22350.0228
http://halder.de/de/22350.0229
http://halder.de/de/22350.0230
http://halder.de/de/22350.0219
http://halder.de/de/22350.0220
http://halder.de/de/22350.0221
http://halder.de/de/22350.0232
http://halder.de/de/22350.0233
http://halder.de/de/22350.0234
http://halder.de/de/22350.0235
http://halder.de/de/22350.0236
http://halder.de/de/22350.0237
http://halder.de/de/22350.0238
http://halder.de/de/22350.0239
http://halder.de/de/22350.0240
http://halder.de/de/22350.0231
http://halder.de/de/22350.0241
http://halder.de/de/22350.0242
http://halder.de/de/22350.0243
http://halder.de/de/22350.0251
http://halder.de/de/22350.0259
http://halder.de/de/22350.0244
http://halder.de/de/22350.0245
http://halder.de/de/22350.0246
http://halder.de/de/22350.0247
http://halder.de/de/22350.0248
http://halder.de/de/22350.0249
http://halder.de/de/22350.0250
http://halder.de/de/22350.0252
http://halder.de/de/22350.0253
http://halder.de/de/22350.0254
http://halder.de/de/22350.0255
http://halder.de/de/22350.0256
http://halder.de/de/22350.0257
http://halder.de/de/22350.0258
http://halder.de/de/22350.0264
http://halder.de/de/22350.0265
http://halder.de/de/22350.0266
http://halder.de/de/22350.0267
http://halder.de/de/22350.0268
http://halder.de/de/22350.0269
http://halder.de/de/22350.0270
http://halder.de/de/22350.0272
http://halder.de/de/22350.0274
http://halder.de/de/22350.0276
http://halder.de/de/22350.0260
http://halder.de/de/22350.0261
http://halder.de/de/22350.0262
http://halder.de/de/22350.0263
http://halder.de/de/22350.0271
http://halder.de/de/22350.0273
http://halder.de/de/22350.0275
http://halder.de/de/22350.0277
http://halder.de/de/22350.0278
http://halder.de/de/22350.0279
http://halder.de/de/22350.0280
http://halder.de/de/22350.0281
http://halder.de/de/22350.0282
http://halder.de/de/22350.0283


Maschinen- und Vorrichtungsteile
Kugelsperrbolzen

Erwin Halder KG www.halder.de Seite 5 von 6
Stand: 5.4.2024

|Abmessungen

d1

-0,04
-0,08

l1
+0,6

d2 d3 d4 l2
±1

l3 l4 l5

|Aufnahme-
bohrung

H11
min. max.

Scherfestig-
keit zwei-
schnittig1)

min.

|Art.-Nr.

[mm] [mm] [°C] [g] [kN]
16 110 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 270 257 22350.0284
16 120 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 291 257 22350.0285
16 130 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 301 257 22350.0286
16 140 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 317 257 22350.0287
16 150 19,0 23,4 40 14,0 42,2 34,5 28,5 16 -30 150 337 257 22350.0288
20  50 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 244 403 22350.0289
20  60 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 265 403 22350.0290
20  70 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 291 403 22350.0291
20  80 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 316 403 22350.0292
20  90 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 335 403 22350.0293
20 100 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 363 403 22350.0294
20 110 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 384 403 22350.0295
20 120 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 413 403 22350.0296
20 130 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 432 403 22350.0297
20 140 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 455 403 22350.0298
20 150 24,8 23,4 40 17,0 43,1 34,5 28,5 20 -30 150 479 403 22350.0299
25  50 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 441 631 22350.0300
25  60 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 473 631 22350.0301
25  70 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 517 631 22350.0302
25  80 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 555 631 22350.0303
25  90 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 585 631 22350.0304
25 100 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 623 631 22350.0305
25 110 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 658 631 22350.0306
25 120 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 698 631 22350.0307
25 130 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 742 631 22350.0308
25 140 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 773 631 22350.0309
25 150 31,0 30,4 50 22,0 54,8 43,5 36,5 25 -30 150 822 631 22350.0310

1) Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141
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Anwendungsbeispiel

Compliance

Nicht RoHS-konform
Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
 
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
 
Enthält Proposition 65 Stoffe

Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
 
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik
Kongo oder angrenzender Länder.
 


