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Broches à billes • autobloquantes, avec poignée standard
EH 22370. /EH 22380.
 

Description produit

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors
d'opérations d'assemblage répétitives.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe
traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.
Conception compacte avec la poignée standard.

Matières

Axe
• inox 1.4305
• inox 1.4542, trempé par précipitation

Ressort
• inox

Fonctionnement
Les billes sont déverrouillées en appuyant sur
le bouton.

Caractéristique
En inox 1.4542 avec un marquage sous les
billes.

Plus d'informations

Notes
Réalisations spéciales sur demande.

Accessoires
Possibilité de fixation avec l'utilisation des
câbles de retenue EH 22400.

Autres produits
• Broches à billes, autobloquante, avec

poignée standard, titane
• Douilles de fixation, pour broches à billes et

axes de fixation
• Douilles de fixation, avec flasque, pour

broches à billes et axes de fixation
• Câbles de retenue
• Douille de perçage et guidage, à collerette,

DIN 172 A
• Douille de perçage et guidage, sans

collerette, DIN 179 A
 

Plan

** Version en inox 1.4542 avec marquage.
 

Informations détaillées

|Dimensions

d1

-0,04
-0,08

l1
+0,6

d2 d3 l2
±1

l3

|Alésage de
positionnement

H11
max.

Résistance
double

cisaillement1)

min.

|Référence
article

[mm] [mm] [°C] [g] [kN]
inox 1.4305

 5  10  5,5 10  6,0 26,2  5 250  10  14 22370.0012
 5  15  5,5 10  6,0 26,2  5 250  11  14 22370.0013
 5  20  5,5 10  6,0 26,2  5 250  12  14 22370.0014
 5  25  5,5 10  6,0 26,2  5 250  12  14 22370.0015
 5  30  5,5 10  6,0 26,2  5 250  13  14 22370.0016

1) résistance au cisaillement selon la norme DIN 50141

http://halder.fr/fr/22370.0012
http://halder.fr/fr/22370.0013
http://halder.fr/fr/22370.0014
http://halder.fr/fr/22370.0015
http://halder.fr/fr/22370.0016
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|Dimensions

d1

-0,04
-0,08

l1
+0,6

d2 d3 l2
±1

l3

|Alésage de
positionnement

H11
max.

Résistance
double

cisaillement1)

min.

|Référence
article

[mm] [mm] [°C] [g] [kN]
 5  35  5,5 10  6,0 26,2  5 250  14  14 22370.0017
 5  40  5,5 10  6,0 26,2  5 250  14  14 22370.0018
 5  45  5,5 10  6,0 26,2  5 250  15  14 22370.0007
 5  50  5,5 10  6,0 26,2  5 250  16  14 22370.0008
 5  60  5,5 10  6,0 26,2  5 250  17  14 22370.0009
 5  70  5,5 10  6,0 26,2  5 250  19  14 22370.0010
 5  80  5,5 10  6,0 26,2  5 250  20  14 22370.0011
 6  10  7,0 10  7,0 26,2  6 250  11  21 22370.0022
 6  15  7,0 10  7,0 26,2  6 250  12  21 22370.0023
 6  20  7,0 10  7,0 26,2  6 250  13  21 22370.0024
 6  25  7,0 10  7,0 26,2  6 250  14  21 22370.0025
 6  30  7,0 10  7,0 26,2  6 250  15  21 22370.0026
 6  35  7,0 10  7,0 26,2  6 250  16  21 22370.0027
 6  40  7,0 10  7,0 26,2  6 250  17  21 22370.0028
 6  45  7,0 10  7,0 26,2  6 250  18  21 22370.0029
 6  50  7,0 10  7,0 26,2  6 250  19  21 22370.0030
 6  60  7,0 10  7,0 26,2  6 250  21  21 22370.0019
 6  70  7,0 10  7,0 26,2  6 250  23  21 22370.0020
 6  80  7,0 10  7,0 26,2  6 250  25  21 22370.0021
 8  10  9,5 14  8,2 33,1  8 250  29  38 22370.0032
 8  15  9,5 14  8,2 33,1  8 250  31  38 22370.0033
 8  20  9,5 14  8,2 33,1  8 250  32  38 22370.0034
 8  25  9,5 14  8,2 33,1  8 250  34  38 22370.0035
 8  30  9,5 14  8,2 33,1  8 250  36  38 22370.0036
 8  35  9,5 14  8,2 33,1  8 250  38  38 22370.0037
 8  40  9,5 14  8,2 33,1  8 250  40  38 22370.0038
 8  45  9,5 14  8,2 33,1  8 250  42  38 22370.0039
 8  50  9,5 14  8,2 33,1  8 250  44  38 22370.0040
 8  60  9,5 14  8,2 33,1  8 250  47  38 22370.0031
 8  70  9,5 14  8,2 33,1  8 250  51  38 22370.0041
 8  80  9,5 14  8,2 33,1  8 250  54  38 22370.0042
 8  90  9,5 14  8,2 33,1  8 250  58  38 22370.0043
 8 100  9,5 14  8,2 33,1  8 250  62  38 22370.0051
10  15 12,0 14  9,6 33,1 10 250  36  60 22370.0059
10  20 12,0 14  9,6 33,1 10 250  39  60 22370.0044
10  25 12,0 14  9,6 33,1 10 250  42  60 22370.0045
10  30 12,0 14  9,6 33,1 10 250  45  60 22370.0046
10  35 12,0 14  9,6 33,1 10 250  48  60 22370.0047
10  40 12,0 14  9,6 33,1 10 250  51  60 22370.0048
10  45 12,0 14  9,6 33,1 10 250  54  60 22370.0049
10  50 12,0 14  9,6 33,1 10 250  57  60 22370.0050
10  60 12,0 14  9,6 33,1 10 250  63  60 22370.0052
10  70 12,0 14  9,6 33,1 10 250  69  60 22370.0053
10  80 12,0 14  9,6 33,1 10 250  74  60 22370.0054
10  90 12,0 14  9,6 33,1 10 250  80  60 22370.0055
10 100 12,0 14  9,6 33,1 10 250  86  60 22370.0056
10 110 12,0 14  9,6 33,1 10 250  92  60 22370.0057
10 120 12,0 14  9,6 33,1 10 250  98  60 22370.0058
12  20 14,5 20 10,6 39,5 12 250  79  87 22370.0064
12  25 14,5 20 10,6 39,5 12 250  84  87 22370.0065
12  30 14,5 20 10,6 39,5 12 250  88  87 22370.0066
12  35 14,5 20 10,6 39,5 12 250  92  87 22370.0067
12  40 14,5 20 10,6 39,5 12 250  97  87 22370.0068
12  45 14,5 20 10,6 39,5 12 250 101  87 22370.0069
12  50 14,5 20 10,6 39,5 12 250 105  87 22370.0070
12  60 14,5 20 10,6 39,5 12 250 113  87 22370.0072
12  70 14,5 20 10,6 39,5 12 250 122  87 22370.0074
12  80 14,5 20 10,6 39,5 12 250 130  87 22370.0076
12  90 14,5 20 10,6 39,5 12 250 139  87 22370.0060

1) résistance au cisaillement selon la norme DIN 50141

http://halder.fr/fr/22370.0017
http://halder.fr/fr/22370.0018
http://halder.fr/fr/22370.0007
http://halder.fr/fr/22370.0008
http://halder.fr/fr/22370.0009
http://halder.fr/fr/22370.0010
http://halder.fr/fr/22370.0011
http://halder.fr/fr/22370.0022
http://halder.fr/fr/22370.0023
http://halder.fr/fr/22370.0024
http://halder.fr/fr/22370.0025
http://halder.fr/fr/22370.0026
http://halder.fr/fr/22370.0027
http://halder.fr/fr/22370.0028
http://halder.fr/fr/22370.0029
http://halder.fr/fr/22370.0030
http://halder.fr/fr/22370.0019
http://halder.fr/fr/22370.0020
http://halder.fr/fr/22370.0021
http://halder.fr/fr/22370.0032
http://halder.fr/fr/22370.0033
http://halder.fr/fr/22370.0034
http://halder.fr/fr/22370.0035
http://halder.fr/fr/22370.0036
http://halder.fr/fr/22370.0037
http://halder.fr/fr/22370.0038
http://halder.fr/fr/22370.0039
http://halder.fr/fr/22370.0040
http://halder.fr/fr/22370.0031
http://halder.fr/fr/22370.0041
http://halder.fr/fr/22370.0042
http://halder.fr/fr/22370.0043
http://halder.fr/fr/22370.0051
http://halder.fr/fr/22370.0059
http://halder.fr/fr/22370.0044
http://halder.fr/fr/22370.0045
http://halder.fr/fr/22370.0046
http://halder.fr/fr/22370.0047
http://halder.fr/fr/22370.0048
http://halder.fr/fr/22370.0049
http://halder.fr/fr/22370.0050
http://halder.fr/fr/22370.0052
http://halder.fr/fr/22370.0053
http://halder.fr/fr/22370.0054
http://halder.fr/fr/22370.0055
http://halder.fr/fr/22370.0056
http://halder.fr/fr/22370.0057
http://halder.fr/fr/22370.0058
http://halder.fr/fr/22370.0064
http://halder.fr/fr/22370.0065
http://halder.fr/fr/22370.0066
http://halder.fr/fr/22370.0067
http://halder.fr/fr/22370.0068
http://halder.fr/fr/22370.0069
http://halder.fr/fr/22370.0070
http://halder.fr/fr/22370.0072
http://halder.fr/fr/22370.0074
http://halder.fr/fr/22370.0076
http://halder.fr/fr/22370.0060
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|Dimensions

d1

-0,04
-0,08

l1
+0,6

d2 d3 l2
±1

l3

|Alésage de
positionnement

H11
max.

Résistance
double

cisaillement1)

min.

|Référence
article

[mm] [mm] [°C] [g] [kN]
12 100 14,5 20 10,6 39,5 12 250 147  87 22370.0061
12 110 14,5 20 10,6 39,5 12 250 156  87 22370.0062
12 120 14,5 20 10,6 39,5 12 250 165  87 22370.0063
16  30 19,0 20 14,0 39,5 16 250 123 155 22370.0086
16  35 19,0 20 14,0 39,5 16 250 130 155 22370.0087
16  40 19,0 20 14,0 39,5 16 250 138 155 22370.0088
16  45 19,0 20 14,0 39,5 16 250 146 155 22370.0089
16  50 19,0 20 14,0 39,5 16 250 154 155 22370.0090
16  60 19,0 20 14,0 39,5 16 250 169 155 22370.0092
16  70 19,0 20 14,0 39,5 16 250 185 155 22370.0094
16  80 19,0 20 14,0 39,5 16 250 200 155 22370.0096
16  90 19,0 20 14,0 39,5 16 250 216 155 22370.0097
16 100 19,0 20 14,0 39,5 16 250 232 155 22370.0098
16 110 19,0 20 14,0 39,5 16 250 248 155 22370.0099
16 120 19,0 20 14,0 39,5 16 250 263 155 22370.0100
16 130 19,0 20 14,0 39,5 16 250 278 155 22370.0101
16 140 19,0 20 14,0 39,5 16 250 294 155 22370.0102
16 150 19,0 20 14,0 39,5 16 250 310 155 22370.0103
20  50 25,0 28 20,5 49,9 20 250 301 244 22370.0111
20  60 25,0 28 20,5 49,9 20 250 326 244 22370.0112
20  70 25,0 28 20,5 49,9 20 250 351 244 22370.0113
20  80 25,0 28 20,5 49,9 20 250 375 244 22370.0116
20  90 25,0 28 20,5 49,9 20 250 399 244 22370.0117
20 100 25,0 28 20,5 49,9 20 250 423 244 22370.0120
20 110 25,0 28 20,5 49,9 20 250 448 244 22370.0121
20 120 25,0 28 20,5 49,9 20 250 472 244 22370.0124
20 130 25,0 28 20,5 49,9 20 250 498 244 22370.0125
20 140 25,0 28 20,5 49,9 20 250 520 244 22370.0126
20 150 25,0 28 20,5 49,9 20 250 546 244 22370.0127
25  50 30,8 28 22,0 49,9 25 250 399 386 22370.0129
25  60 30,8 28 22,0 49,9 25 250 437 386 22370.0130
25  70 30,8 28 22,0 49,9 25 250 477 386 22370.0131
25  80 30,8 28 22,0 49,9 25 250 513 386 22370.0132
25  90 30,8 28 22,0 49,9 25 250 551 386 22370.0133
25 100 30,8 28 22,0 49,9 25 250 588 386 22370.0134
25 110 30,8 28 22,0 49,9 25 250 627 386 22370.0135
25 120 30,8 28 22,0 49,9 25 250 664 386 22370.0136
25 130 30,8 28 22,0 49,9 25 250 703 386 22370.0137
25 140 30,8 28 22,0 49,9 25 250 743 386 22370.0138
25 150 30,8 28 22,0 49,9 25 250 779 386 22370.0139

inox 1.4542, trempé par précipitation
 5  10  5,5 10  6,0 26,2  5 250  10  24 22380.0012
 5  15  5,5 10  6,0 26,2  5 250  11  24 22380.0013
 5  20  5,5 10  6,0 26,2  5 250  12  24 22380.0014
 5  25  5,5 10  6,0 26,2  5 250  12  24 22380.0015
 5  30  5,5 10  6,0 26,2  5 250  13  24 22380.0016
 5  35  5,5 10  6,0 26,2  5 250  14  24 22380.0017
 5  40  5,5 10  6,0 26,2  5 250  14  24 22380.0018
 5  45  5,5 10  6,0 26,2  5 250  15  24 22380.0007
 5  50  5,5 10  6,0 26,2  5 250  16  24 22380.0008
 5  60  5,5 10  6,0 26,2  5 250  17  24 22380.0009
 5  70  5,5 10  6,0 26,2  5 250  19  24 22380.0010
 5  80  5,5 10  6,0 26,2  5 250  20  24 22380.0011
 6  10  7,0 10  7,0 26,2  6 250  11  35 22380.0022
 6  15  7,0 10  7,0 26,2  6 250  12  35 22380.0023
 6  20  7,0 10  7,0 26,2  6 250  13  35 22380.0024
 6  25  7,0 10  7,0 26,2  6 250  14  35 22380.0025
 6  30  7,0 10  7,0 26,2  6 250  15  35 22380.0026

1) résistance au cisaillement selon la norme DIN 50141

http://halder.fr/fr/22370.0061
http://halder.fr/fr/22370.0062
http://halder.fr/fr/22370.0063
http://halder.fr/fr/22370.0086
http://halder.fr/fr/22370.0087
http://halder.fr/fr/22370.0088
http://halder.fr/fr/22370.0089
http://halder.fr/fr/22370.0090
http://halder.fr/fr/22370.0092
http://halder.fr/fr/22370.0094
http://halder.fr/fr/22370.0096
http://halder.fr/fr/22370.0097
http://halder.fr/fr/22370.0098
http://halder.fr/fr/22370.0099
http://halder.fr/fr/22370.0100
http://halder.fr/fr/22370.0101
http://halder.fr/fr/22370.0102
http://halder.fr/fr/22370.0103
http://halder.fr/fr/22370.0111
http://halder.fr/fr/22370.0112
http://halder.fr/fr/22370.0113
http://halder.fr/fr/22370.0116
http://halder.fr/fr/22370.0117
http://halder.fr/fr/22370.0120
http://halder.fr/fr/22370.0121
http://halder.fr/fr/22370.0124
http://halder.fr/fr/22370.0125
http://halder.fr/fr/22370.0126
http://halder.fr/fr/22370.0127
http://halder.fr/fr/22370.0129
http://halder.fr/fr/22370.0130
http://halder.fr/fr/22370.0131
http://halder.fr/fr/22370.0132
http://halder.fr/fr/22370.0133
http://halder.fr/fr/22370.0134
http://halder.fr/fr/22370.0135
http://halder.fr/fr/22370.0136
http://halder.fr/fr/22370.0137
http://halder.fr/fr/22370.0138
http://halder.fr/fr/22370.0139
http://halder.fr/fr/22380.0012
http://halder.fr/fr/22380.0013
http://halder.fr/fr/22380.0014
http://halder.fr/fr/22380.0015
http://halder.fr/fr/22380.0016
http://halder.fr/fr/22380.0017
http://halder.fr/fr/22380.0018
http://halder.fr/fr/22380.0007
http://halder.fr/fr/22380.0008
http://halder.fr/fr/22380.0009
http://halder.fr/fr/22380.0010
http://halder.fr/fr/22380.0011
http://halder.fr/fr/22380.0022
http://halder.fr/fr/22380.0023
http://halder.fr/fr/22380.0024
http://halder.fr/fr/22380.0025
http://halder.fr/fr/22380.0026
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|Dimensions

d1

-0,04
-0,08

l1
+0,6

d2 d3 l2
±1

l3

|Alésage de
positionnement

H11
max.

Résistance
double

cisaillement1)

min.

|Référence
article

[mm] [mm] [°C] [g] [kN]
 6  35  7,0 10  7,0 26,2  6 250  16  35 22380.0027
 6  40  7,0 10  7,0 26,2  6 250  17  35 22380.0028
 6  45  7,0 10  7,0 26,2  6 250  18  35 22380.0029
 6  50  7,0 10  7,0 26,2  6 250  19  35 22380.0030
 6  60  7,0 10  7,0 26,2  6 250  21  35 22380.0019
 6  70  7,0 10  7,0 26,2  6 250  23  35 22380.0020
 6  80  7,0 10  7,0 26,2  6 250  25  35 22380.0021
 8  10  9,5 14  8,2 33,1  8 250  29  63 22380.0032
 8  15  9,5 14  8,2 33,1  8 250  31  63 22380.0033
 8  20  9,5 14  8,2 33,1  8 250  32  63 22380.0034
 8  25  9,5 14  8,2 33,1  8 250  34  63 22380.0035
 8  30  9,5 14  8,2 33,1  8 250  36  63 22380.0036
 8  35  9,5 14  8,2 33,1  8 250  38  63 22380.0037
 8  40  9,5 14  8,2 33,1  8 250  40  63 22380.0038
 8  45  9,5 14  8,2 33,1  8 250  42  63 22380.0039
 8  50  9,5 14  8,2 33,1  8 250  44  63 22380.0040
 8  60  9,5 14  8,2 33,1  8 250  47  63 22380.0031
 8  70  9,5 14  8,2 33,1  8 250  51  63 22380.0041
 8  80  9,5 14  8,2 33,1  8 250  54  63 22380.0042
 8  90  9,5 14  8,2 33,1  8 250  58  63 22380.0043
 8 100  9,5 14  8,2 33,1  8 250  62  63 22380.0051
10  15 12,0 14  9,6 33,1 10 250  36 100 22380.0059
10  20 12,0 14  9,6 33,1 10 250  39 100 22380.0044
10  25 12,0 14  9,6 33,1 10 250  42 100 22380.0045
10  30 12,0 14  9,6 33,1 10 250  45 100 22380.0046
10  35 12,0 14  9,6 33,1 10 250  48 100 22380.0047
10  40 12,0 14  9,6 33,1 10 250  51 100 22380.0048
10  45 12,0 14  9,6 33,1 10 250  54 100 22380.0049
10  50 12,0 14  9,6 33,1 10 250  57 100 22380.0050
10  60 12,0 14  9,6 33,1 10 250  63 100 22380.0052
10  70 12,0 14  9,6 33,1 10 250  69 100 22380.0053
10  80 12,0 14  9,6 33,1 10 250  74 100 22380.0054
10  90 12,0 14  9,6 33,1 10 250  80 100 22380.0055
10 100 12,0 14  9,6 33,1 10 250  86 100 22380.0056
10 110 12,0 14  9,6 33,1 10 250  92 100 22380.0057
10 120 12,0 14  9,6 33,1 10 250  98 100 22380.0058
12  20 14,5 20 10,6 39,5 12 250  79 144 22380.0064
12  25 14,5 20 10,6 39,5 12 250  84 144 22380.0065
12  30 14,5 20 10,6 39,5 12 250  88 144 22380.0066
12  35 14,5 20 10,6 39,5 12 250  92 144 22380.0067
12  40 14,5 20 10,6 39,5 12 250  97 144 22380.0068
12  45 14,5 20 10,6 39,5 12 250 101 144 22380.0069
12  50 14,5 20 10,6 39,5 12 250 105 144 22380.0070
12  60 14,5 20 10,6 39,5 12 250 113 144 22380.0072
12  70 14,5 20 10,6 39,5 12 250 122 144 22380.0074
12  80 14,5 20 10,6 39,5 12 250 130 144 22380.0076
12  90 14,5 20 10,6 39,5 12 250 139 144 22380.0060
12 100 14,5 20 10,6 39,5 12 250 147 144 22380.0061
12 110 14,5 20 10,6 39,5 12 250 156 144 22380.0062
12 120 14,5 20 10,6 39,5 12 250 165 144 22380.0063
16  30 19,0 20 14,0 39,5 16 250 123 257 22380.0086
16  35 19,0 20 14,0 39,5 16 250 130 257 22380.0087
16  40 19,0 20 14,0 39,5 16 250 138 257 22380.0088
16  45 19,0 20 14,0 39,5 16 250 146 257 22380.0089
16  50 19,0 20 14,0 39,5 16 250 154 257 22380.0090
16  60 19,0 20 14,0 39,5 16 250 169 257 22380.0092
16  70 19,0 20 14,0 39,5 16 250 185 257 22380.0094
16  80 19,0 20 14,0 39,5 16 250 200 257 22380.0096
16  90 19,0 20 14,0 39,5 16 250 216 257 22380.0097

1) résistance au cisaillement selon la norme DIN 50141

http://halder.fr/fr/22380.0027
http://halder.fr/fr/22380.0028
http://halder.fr/fr/22380.0029
http://halder.fr/fr/22380.0030
http://halder.fr/fr/22380.0019
http://halder.fr/fr/22380.0020
http://halder.fr/fr/22380.0021
http://halder.fr/fr/22380.0032
http://halder.fr/fr/22380.0033
http://halder.fr/fr/22380.0034
http://halder.fr/fr/22380.0035
http://halder.fr/fr/22380.0036
http://halder.fr/fr/22380.0037
http://halder.fr/fr/22380.0038
http://halder.fr/fr/22380.0039
http://halder.fr/fr/22380.0040
http://halder.fr/fr/22380.0031
http://halder.fr/fr/22380.0041
http://halder.fr/fr/22380.0042
http://halder.fr/fr/22380.0043
http://halder.fr/fr/22380.0051
http://halder.fr/fr/22380.0059
http://halder.fr/fr/22380.0044
http://halder.fr/fr/22380.0045
http://halder.fr/fr/22380.0046
http://halder.fr/fr/22380.0047
http://halder.fr/fr/22380.0048
http://halder.fr/fr/22380.0049
http://halder.fr/fr/22380.0050
http://halder.fr/fr/22380.0052
http://halder.fr/fr/22380.0053
http://halder.fr/fr/22380.0054
http://halder.fr/fr/22380.0055
http://halder.fr/fr/22380.0056
http://halder.fr/fr/22380.0057
http://halder.fr/fr/22380.0058
http://halder.fr/fr/22380.0064
http://halder.fr/fr/22380.0065
http://halder.fr/fr/22380.0066
http://halder.fr/fr/22380.0067
http://halder.fr/fr/22380.0068
http://halder.fr/fr/22380.0069
http://halder.fr/fr/22380.0070
http://halder.fr/fr/22380.0072
http://halder.fr/fr/22380.0074
http://halder.fr/fr/22380.0076
http://halder.fr/fr/22380.0060
http://halder.fr/fr/22380.0061
http://halder.fr/fr/22380.0062
http://halder.fr/fr/22380.0063
http://halder.fr/fr/22380.0086
http://halder.fr/fr/22380.0087
http://halder.fr/fr/22380.0088
http://halder.fr/fr/22380.0089
http://halder.fr/fr/22380.0090
http://halder.fr/fr/22380.0092
http://halder.fr/fr/22380.0094
http://halder.fr/fr/22380.0096
http://halder.fr/fr/22380.0097
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|Dimensions

d1

-0,04
-0,08

l1
+0,6

d2 d3 l2
±1

l3

|Alésage de
positionnement

H11
max.

Résistance
double

cisaillement1)

min.

|Référence
article

[mm] [mm] [°C] [g] [kN]
16 100 19,0 20 14,0 39,5 16 250 232 257 22380.0098
16 110 19,0 20 14,0 39,5 16 250 248 257 22380.0099
16 120 19,0 20 14,0 39,5 16 250 263 257 22380.0100
16 130 19,0 20 14,0 39,5 16 250 278 257 22380.0101
16 140 19,0 20 14,0 39,5 16 250 294 257 22380.0102
16 150 19,0 20 14,0 39,5 16 250 310 257 22380.0103
20  50 25,0 28 20,5 49,9 20 250 301 403 22380.0111
20  60 25,0 28 20,5 49,9 20 250 326 403 22380.0112
20  70 25,0 28 20,5 49,9 20 250 351 403 22380.0113
20  80 25,0 28 20,5 49,9 20 250 375 403 22380.0116
20  90 25,0 28 20,5 49,9 20 250 399 403 22380.0117
20 100 25,0 28 20,5 49,9 20 250 423 403 22380.0120
20 110 25,0 28 20,5 49,9 20 250 448 403 22380.0121
20 120 25,0 28 20,5 49,9 20 250 472 403 22380.0124
20 130 25,0 28 20,5 49,9 20 250 498 403 22380.0125
20 140 25,0 28 20,5 49,9 20 250 520 403 22380.0126
20 150 25,0 28 20,5 49,9 20 250 546 403 22380.0127
25  50 30,8 28 22,0 49,9 25 250 399 631 22380.0129
25  60 30,8 28 22,0 49,9 25 250 437 631 22380.0130
25  70 30,8 28 22,0 49,9 25 250 477 631 22380.0131
25  80 30,8 28 22,0 49,9 25 250 513 631 22380.0132
25  90 30,8 28 22,0 49,9 25 250 551 631 22380.0133
25 100 30,8 28 22,0 49,9 25 250 588 631 22380.0134
25 110 30,8 28 22,0 49,9 25 250 627 631 22380.0135
25 120 30,8 28 22,0 49,9 25 250 664 631 22380.0136
25 130 30,8 28 22,0 49,9 25 250 703 631 22380.0137
25 140 30,8 28 22,0 49,9 25 250 743 631 22380.0138
25 150 30,8 28 22,0 49,9 25 250 779 631 22380.0139

1) résistance au cisaillement selon la norme DIN 50141
 

Exemple d'application

http://halder.fr/fr/22380.0098
http://halder.fr/fr/22380.0099
http://halder.fr/fr/22380.0100
http://halder.fr/fr/22380.0101
http://halder.fr/fr/22380.0102
http://halder.fr/fr/22380.0103
http://halder.fr/fr/22380.0111
http://halder.fr/fr/22380.0112
http://halder.fr/fr/22380.0113
http://halder.fr/fr/22380.0116
http://halder.fr/fr/22380.0117
http://halder.fr/fr/22380.0120
http://halder.fr/fr/22380.0121
http://halder.fr/fr/22380.0124
http://halder.fr/fr/22380.0125
http://halder.fr/fr/22380.0126
http://halder.fr/fr/22380.0127
http://halder.fr/fr/22380.0129
http://halder.fr/fr/22380.0130
http://halder.fr/fr/22380.0131
http://halder.fr/fr/22380.0132
http://halder.fr/fr/22380.0133
http://halder.fr/fr/22380.0134
http://halder.fr/fr/22380.0135
http://halder.fr/fr/22380.0136
http://halder.fr/fr/22380.0137
http://halder.fr/fr/22380.0138
http://halder.fr/fr/22380.0139
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Conformité

Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
 
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
 
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
 
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de
République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
 


