
Mazzuole e strumenti forestali

L'ORIGINALE
PER I PROFESSIONISTI
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UN IMPEGNO

Il tuo lavoro non è per i pesi leggeri. Richiede uomini 
veri. Quindi perché dovresti lavorare con giocattoli 

per bambini a buon mercato da qui sa dove? 
Dimenticalo!

Ciò di cui hai bisogno sono strumenti reali. Come le 
mazzuole e gli attrezzi forestali di Halder. Inventato 

da Erwin Halder per gente come te.
L'originale. Per i professionisti. Esci allo scoperto!

I VERI UOMINI HANNO 

BISOGNO
DI STRUMENTI  

REALI
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Sia per il professionista che per il fai da te
-per ottenere risultati di lavoro eccezionali, 
hanno bisogno di due cose: l'ambizione di 
offrire sempre il meglio e lo strumento che 
li supporta in modo ottimale.

Da oltre 80 anni le mazzuole Halder e gli 
attrezzi per selvicoltura sono sinonimo di 
soluzioni intelligenti e materiali di altissima 
qualità, realizzati in Germania.

Non c'è da stupirsi che oggi i nostri  
prodotti siano considerati indispensabili  
in tutto il mondo, in molti settori diversi.
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L'AZIENDA

Quando l'inventore e ingegnere svevo Erwin 
Halder iniziò la produzione delle mazzuole  
SIMPLEX nel suo piccolo laboratorio nel 1938, 
non poteva immaginare che la sua azienda un 
giorno avrebbe impiegato più di 200 persone, 
operando in tutto il mondo in quattro aree di 
prodotti. Accanto a mazzuole e attrezzi per la 
silvicoltura, Halder produce e commercializza 
parti standard di alta precisione, sistemi per 
attrezzature modulari e prodotti aeronautici.  
Ciò che non è cambiato è la sua posizione ad  

Achstetten-Bronnen nella Germania meridio-
nale. Il piccolo laboratorio è cresciuto fino a 
diventare un ambiente aziendale impressionan-
te, con edifici per uffici e la produzione soggetti 
a continua espansione e modernizzazione. La 
società rimane di proprietà familiare ed è gestita 
dalla terza generazione Stefan Halder. L'aspira-
zione del fondatore dell'azienda - di fornire  
ai clienti dell'industria e del commercio prodotti 
e servizi della massima qualità e affidabilità -  
si applica come sempre.

GARANZIA:
MADE IN GERMANY
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SOCIETÀ 
FONDATA 
da Erwin Halder, 
produzione della 
prima mazzuola 
SIMPLEX

COSTRUZIONE 
dei primi edifici industriali

Inizia la produzione di utensili  
ed attrezzi

WERNER 
HALDER

rileva la gestione 

Sviluppo e distribuzione 
del sistema di attrezzature 

modulari Halder

ESPANSIONE 
della sede centrale dell' 
azienda a Bronnen

Inizia la produzione della 
gamma di parti standard

Primi fasi di formazione di

Una forza vendita nazionale 
e internazionale

PRODUZIONE
delle prime mazzuole anti-rimbalzo 
sotto il nome SUPERCRAFT

Ampliamento della rete di rivendi-
tori e prime partecipazioni a fiere 
internazionali

STORIA / SITO

"Allora dovrò solo farcela da solo", avrebbe po-
tuto dire Erwin Halder quando la società in cui 
lavorava alla fine degli anni '30 non si interessò 
alla sua invenzione. Diventare lavoratori auto-
nomi è stato il segnale di partenza per il trionfo 
globale delle mazzuole SIMPLEX. Il principio 
era e rimane tanto semplice quanto intelligente: 
utilizzando inserti facilmente intercambiabili 
di diversi gradi di durezza, i martelli possono 
essere adattati individualmente al materiale su 

cui devono essere utilizzati. Il vantaggio è che 
il pezzo in lavorazione può essere trattato in 
modo molto più delicato e preciso, riducendo 
anche lo sforzo sulle articolazioni dell'utilizza-
tore. La gamma di prodotti ha subito una con-
tinua espansione nel corso degli anni. Accanto 
a numerose versioni di mazzuole SIMPLEX, ora 
anche mazzuole antirimbalzo “SUPERCRAFT” 
nonché attrezzi per la silvicoltura, per un totale 
di circa 350 articoli singoli.

INGEGNOSO:
UN'INVENZIONE  
CHE HA STRAVOLTO 
IL MONDO

1940 1950 1960 1970 1980
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STEFAN
HALDER

assume la direzione

Fondazione della filiale 
negli Stati Uniti

PRIMO SISTEMA 
INFORMATICO 
a supporto delle operazioni di 
ufficio

Fondazione di una filiale nella città 
vicina, Laupheim

Introduzione della progettazione 
assistita da sistema CAD/CAM

CONSOLIDAMENTO 
nel sito principale di Bronnen con la 
costruzione di un nuovo edificio per 
produzione e logistica

Fondazione di filiali in Slovenia e 
Corea

NUOVA  
COSTRUZIONE 

del centro logistico

Fondazione di ulteriori filiali in 
Giappone e Francia

  Filiale Halder
 Agenzia Halder

1980 1990 2000 2010

ACQUISIZIONE 
dell'azienda produttrice di martelli  

Joh. Hermann Picard GmbH & Co. KG a 
Wuppertal e trasformazione nella nuova 

società Picard GmbH
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MAZZUOLE 

PIENA FORZA 
E CONTROLLO COMPLETO

Se tutto il resto fallisce, una buona botta 
sul retro potrebbe semplicemente essere 
il trucco giusto. È qui che BLACKCRAFT 

è utile. Ad esempio, quando è necessario 
colpire il cerchione di una ruota incastrata 
senza danneggiarla. Questa mazzuola di 

Halder lo consente
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Tutte le parti soggette ad usura 
possono essere sostituite in 
qualsiasi momento

Inserti d'impatto intercambiabili 
con diversi gradi di durezza con-
sentono l'adattamento individuale 
al pezzo 

Sede in acciaio fuso, alluminio o 
acciaio fuso rinforzato

Manici di alta qualità in legno o 
fibra di vetro

/ PRINCIPIO SIMPLEX

SEMPLICEMENTE INTELLIGENTE:
IL PRINCIPIO
SIMPLEX
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COMBINAZIONI  
POSSIBILI

INSERTI ATTREZZI  
PER USO  

FORESTALE
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Misura Coppia di serraggio [Nm]
(In caso di valori diversi, utilizzare quello più alto) 

misura 
chiave
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30 15 15 15 15 15 15 17 — — — 5

40 25 25 25 25 25 25 40 — — — 6

50 30 30 30 30 30 30 50 — — — 8

60 40 40 40 40 40 40 75 — — — 8

80 — 50 — 50 — 50 100 — — — 10

100 — 175 — 175 — — — — — — 14

125 — — — 175 — — — — — — 14

160
Mazza  
spaccalegna

— — — 160 — — — — 160 — 14

750/751
Ascia  
spaccalegna

— — — 65 — — — — — 65 8
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30 15 15 15 15 15 15 — — — — 5

40 25 25 25 25 25 25 — — — — 6

50 30 30 30 30 30 30 — — — — 8

60 40 40 40 40 40 40 — — — — 8
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30 40 40 40 40 40 40 40 40 — — 6

40 60 60 60 60 60 60 60 60 — — 8

50 60 60 60 60 60 60 70 — — — 8

60 60 60 60 60 60 60 80 — — — 10

80 — 90 — 90 — 90 160 — — — 14

Osservare le coppie di serraggio dopo aver inserito le parti di ricambio.
Per motivi di sicurezza, utilizzare solo pezzi di ricambio originali Halder per tutte le mazzuole SIMPLEX.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER MAZZUOLE SIMPLEX,  
MAZZE  ED ATTREZZI PER USO FORESTALE



Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3001.030 30  90 295   350

3001.040 40 115 325   610

3001.050 50 135 370 1.070

3001.060 60 150 405 1.460

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3701.030 30  90 300   450

3701.040 40 115 325   850

3701.050 50 135 370 1.190

3701.060 60 150 410 1.710

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3101.030 30  90 295 200

3101.040 40 115 325 360

3101.050 50 135 370 655

3101.060 60 150 405 825
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Sede in ghisa temperata e  
manico in legno alta qualità

EH 3001.

MAZZUOLE SIMPLEX

Inserto:

TPE-MORBIDO
blu / morbido / non segna
durezza  

EH 3701.

EH 3101.

Applicazione:
Per materiale molto delicato (non danneggia), piastrellatura a pavimento, pietra naturale,  
assemblaggio di mobili, costruzione di muri a secco, costruzione di porte e finestre,  
lavori di falegnameria

Sede in ghisa temperata rinforzata e  
manico in fibra di vetro

Sede in alluminion e  
manico in legno alta qualità
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3702.030 30  90 300   460

3702.040 40 115 330   890

3702.050 50 135 330 1.250

3702.060 60 150 410 1.830

3702.080 80 175 490 3.420

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3102.030 30  90 295 210

3102.040 40 115 325 405

3102.050 50 135 370 740

3102.060 60 150 405 980

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3002.030 30  90 295   345

3002.040 40 115 325   660

3002.050 50 135 370 1.150

3002.060 60 150 405 1.550

3002.080 80 175 490 2.870
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EH 3702.

EH 3102.

EH 3002.

Applicazione:
Per materiale molto delicato (non danneggia), piastrellatura a pavimento, pietra naturale,  

assemblaggio di mobili, costruzione di muri a secco, costruzione di porte e finestre,  
lavori di falegnameria

Inserto:

GOMMA
nero / durezza media / ammortizzazione  

dell'impatto / inodore / usura ridotta
durezza  

Sede in ghisa temperata e  
manico in legno alta qualità

Sede in alluminio e  
manico in legno alta qualità

Sede in ghisa temperata rinforzata e  
manico in fibra di vetro
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3703.030 30  90 300   450

3703.040 40 115 330   850

3703.050 50 135 330 1.170

3703.060 60 150 410 1.710

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3103.030 30  90 295 205

3103.040 40 115 325 360

3103.050 50 135 370 635

3103.060 60 150 405 825

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3003.030 30  90 295   335

3003.040 40 115 325   600

3003.050 50 135 370 1.070

3003.060 60 150 405 1.420
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Sede in ghisa temperata rinforzata e  
manico in fibra di vetro

Sede in alluminio e  
manico in legno alta qualità

Sede in ghisa temperata e  
manico in legno alta qualità

MAZZUOLE SIMPLEX

EH 3003.

EH 3703.

EH 3103.

Applicazione:
Per materiali delicati, posa di pietre naturali, costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, 
piastrellatura, pavimentazione, muratura e scale, costruzione di porte e finestre, lavori di falegna-
meria

Inserto:

TPE-MEDIO
grigio / durezza media / non segna
durezza  
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3107.030 30  90 295 215

3107.040 40 115 325 360

3107.050 50 135 370 675

3107.060 60 150 405 855

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3007.030 30  90 295   320

3007.040 40 115 325   610

3007.050 50 135 370 1.040

3007.060 60 150 405 1.440

3007.080 80 175 490 2.660

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3707.030 30  90 300   450

3707.040 40 115 330   860

3707.050 50 135 330 1.200

3707.060 60 150 410 1.750

3707.080 80 175 490 3.240
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Sede in ghisa temperata e  
manico in legno alta qualità

Sede in ghisa temperata e  
manico in legno alta qualità

Sede in ghisa temperata e  
manico in legno alta qualità

Applicazione:
Giardinaggio e architettura del paesaggio, pavimentazione, posa di cordoli,costruzione di recinti, 

battitura cunei, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, lavorazione lamiera, co-
struzione di prefabbricati, lavori di falegnameria e carpenteria,assemblaggio di pezzi a spigoli vivi

Inserto:

SUPERPLASTICA
bianco / durezza media / 

molto duraturo / resitente all'acqua
durezza  

EH 3707.

EH 3107.

EH 3007.
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3706.030 30  90 300   450

3706.040 40 115 330   870

3706.050 50 135 330 1.230

3706.060 60 150 410 1.800

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3106.030 30  90 295 205

3106.040 40 115 325 390

3106.050 50 135 370 720

3106.060 60 150 405 920

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3006.030 30  90 295   345

3006.040 40 115 325   635

3006.050 50 135 370 1.120

3006.060 60 150 405 1.520
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Sede in ghisa temperata e  
manico in legno alta qualità

Sede in alluminio e  
manico in legno alta qualità

Sede in alluminio e  
manico in legno alta qualità

MAZZUOLE SIMPLEX

Applicazione:
Materiale d'uso versatile, manutenzione, riparazione, revisione, lavorazione della lamiera,  
costruzione di prefabbricati, lavori di falegnameria, struttura del tetto, costruzione di impalcature, 
costruzione di tensostrutture

Inserto:

PLASTICA
rosso / duro / resistente ad oli e grassi
durezza  

EH 3706.

EH 3106.

EH 3006.
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3108.030 30  90 295 215

3108.040 40 115 325 395

3108.050 50 135 370 720

3108.060 60 150 405 930

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3008.030 30  90 295   340

3008.040 40 115 325   650

3008.050 50 135 370 1.130

3008.060 60 150 405 1.500

3008.080 80 175 490 2.880

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3708.030 30  90 300   460

3708.040 40 115 330   880

3708.050 50 135 330 1.240

3708.060 60 150 410 1.820

3708.080 80 175 490 3.390
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Sede in ghisa temperata rinforzata e  
manico in fibra di vetro

Sede in alluminio e  
manico in legno alta qualità

Sede in ghisa temperata e  
manico in legno alta qualità

Applicazione:
Acoppiamento di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, 
costruzione di stampi, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzioni in acciaio, 

costruzione di stand fieristici, lavorazione della lamiera, manutenzione e riparazione

EH 3008.

EH 3108.

EH 3708.

Inserto:

NYLON
bianco / duro / molto resistente all'usura non 
si scheggia (anche a temperature inferiori allo 

zero) resistente all'olio ed al grasso / 
 anti-rumore a impatto molto elevato

durezza  
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3009.030 30  90 295   400

3009.040 40 115 325   750

3009.050 50 135 370 1.380

3009.060 60 150 405 1.950

3009.080 80 175 490 3.860

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3709.030 30  90 300   520

3709.040 40 115 330 1.000

3709.050 50 135 330 1.490

3709.060 60 150 410 2.240

3709.080 80 175 490 4.290
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MAZZUOLE SIMPLEX

Sede in ghisa temperata e  
manico in legno alta qualità

EH 3709.

EH 3009.

Sede in ghisa temperata rinforzata e  
manico in fibra di vetro

Applicazione:
Impatto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi,  
costruzione di impianti, manutenzione, riparazione, revisione

Inserto:

METALLO DOLCE
argento / duro / resistente al calore
durezza  
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3704.030 30  90 300   690

3704.040 40 115 330 1.410
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EH 3704.

Applicazione:
Impatto molto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di impianti,  

lavorazione lamiera, manutenzione, riparazione, revisione

Sede in ghisa temperata rinforzata e  
manico in fibra di vetro

Inserto:

RAME
rame con guaina in plastica / duro

durezza  

APPLICAZIONE
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MAZZUOLE SIMPLEX

APPLICAZIONI

 → BLU / GRIGIO
I nostri due inserti TPE-morbido e 
TPE-medio che non segano sono ideali 
per l'uso con materiali delicati come 
pietra naturale, infissi di finestre o legno.
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DATTI UNA 
CALMATA …



APPLICAZIONI

 → NERO / BIANCO
La combinazione di composizione in gom-
ma e inserti in superplastica si colloca tra
le coppie più vendute. Sono perfettamente 
adatti per lavori di giardinaggio e paesaggi-
stica, ad es. per la posa e la pavimentazio-
ne di cordoli.

 → NERO / ROSSO
Anche la combinazione di com-
posizione di gomma e plastica 
è popolare, ad es. per lavori di 
assemblaggio.

www.halder.com  /  23

SFERRA UN 
COLPO

DATTI UNA 
CALMATA …



Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3017.030 30  90 295   340

3017.040 40 115 325   615

3017.050 50 135 370 1.055

3017.060 60 150 405 1.445

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3013.030 30  90 295   340

3013.040 40 115 325   620

3013.050 50 135 370 1.060

3013.060 60 150 405 1.420

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3012.030 30  90 295   340

3012.040 40 115 325   640

3012.050 50 135 370 1.095

3012.060 60 150 405 1.480
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COMBINAZIONI INSERTI
con sede in ghisa temperata e manico in legno alta qualità

Combinazione inserti:
Superplastica
TPE-morbido

Combinazione inserti:
TPE-medio
TPE-morbido

Combinazione inserti:
Gomma
TPE-morbido

Applicazione:
Giardinaggio e paesaggistica, pavimentazione, piastrellatura

Applicazione:
Posa di pietra naturale, costruzione di muri a secco, assemblaggio 

di mobili, costruzione di porte e finestre, falegnameria, piastrellatura 

Applicazione:
Lavori di falegnameria, assemblaggio di mobili,  

costruzione di porte e finestre

EH 3017.

EH 3013.

EH 3012.

MAZZUOLE SIMPLEX
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3023.030 30  90 295   340

3023.040 40 115 325   630

3023.050 50 135 370 1.140

3023.060 60 150 405 1.540

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3026.030 30  90 295   345

3026.040 40 115 325   640

3026.050 50 135 370 1.130

3026.060 60 150 405 1.500

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3027.030 30  90 295   335

3027.040 40 115 325   635

3027.050 50 135 370 1.105

3027.060 60 150 405 1.510

3027.080 80 175 490 2.770
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COMBINAZIONI INSERTI
con sede in ghisa temperata e manico in legno alta qualità

Combinazione inserti:
TPE-medio

Gomma

Combinazione inserti:
Gomma 
Plastica

Combinazione inserti:
Gomma

Superplastica

Applicazione:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa dei 
cordoli, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, lavori 
di falegnameria, struttura del tetto, costruzione di recinti

Applicazione:
Lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei ca-
mion, rimozione di ammaccature, lavori di manutenzione, costruzione 
di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbri-
cati, lavori di falegnameria

Applicazione:
Giardinaggio e paesaggistica, pavimentazione, muratura e scale,  
posa di pietra naturale

EH 3027.

EH 3026.

EH 3023.
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3089.030 30  90 295   360

3089.040 40 115 325   680

3089.050 50 135 370 1.265

3089.060 60 150 405 1.730

3089.080 80 175 490 3.460

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3028.030 30  90 295   355

3028.040 40 115 325   650

3028.050 50 135 370 1.140

3028.060 60 150 405 1.520

3028.080 80 175 490 2.890

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3029.030 30  90 295   375

3029.040 40 115 325   700

3029.050 50 135 370 1.200

3029.060 60 150 405 1.800

3029.080 80 175 490 3.500
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COMBINAZIONI INSERTI
con sede in ghisa temperata e manico in legno alta qualità

MAZZUOLE SIMPLEX

Applicazione:
Costruzione di stampi, costruzione di impianti, lavori di montaggio e 

riparazione nel settore automobilistico e dei camion

Applicazione:
Assemblaggio di pezzi a spigoli vivi, assemblaggio di alloggi, costruzio-

ne di impianti, costruzione di padiglioni, costruzioni in acciaio, costru-
zione di stand fieristici, lavori di manutenzione e riparazione

EH 3089.  

EH 3028.

Combinazione inserti:
Metallo dolce
Nylon

Combinazione inserti:
Nylon
Gomma

EH 3029.

Combinazione inserti:
Metallo dolce
Gomma

Applicazione:
Con l'inserto in metallo morbido sono possibili colpi molto  

forti ma senza danneggiare il pezzo. Costruzione di impianti,  
costruzione di stampi, lavori di montaggio e riparazione  

nel settore automobilistico e dei camion
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3127.030 30  90 295 200

3127.040 40 115 325 375

3127.050 50 135 370 680

3127.060 60 150 405 950

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3117.030 30  90 295 185

3117.040 40 115 325 350

3117.050 50 135 370 645

3117.060 60 150 405 875

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3113.030 30  90 295 185

3113.040 40 115 325 345

3113.050 50 135 370 635

3113.060 60 150 405 850

www.halder.com  /  27

COMBINAZIONI INSERTI
con sede di alluminio e manico in legno alta qualità

Applicazione:
Posizionamento e regolazione di pezzi leggeri / delicati senza segnare, 
lavori di falegnameria, assemblaggio di mobili, piastrellatura

Applicazione:
Posizionamento e regolazione di pezzi leggeri / delicati senza rovinare, 
lavori di falegnameria, prototipazione, costruzione di porte, assemblag-
gio di mobili

Applicazione:
Posizionamento e regolazione di pezzi leggeri / delicati,  
lavori di falegnameria

Combinazione inserti:
Gomma

Superplastica

EH 3127.

EH 3117.

Combinazione inserti:
TPE-morbido
Superplastica

Combinazione inserti:
TPE-morbido

TPE-medio

EH 3113.
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3749.030 30  90 300   590

3749.040 40 115 330 1.195

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3748.030 30  90 300   560

3748.040 40 115 330 1.150

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3728.030 30  90 300   445

3728.040 40 115 330   880

3728.050 50 135 330 1.260

3728.060 60 150 410 1.820

3728.080 80 175 490 3.450

28  /  www.halder.com

MAZZUOLE SIMPLEX

COMBINAZIONI INSERTI
con sede in ghisa temperata rinforzata e manico in legno alta qualità

Applicazione:
lavori di raddrizzamento, costruzione di impianti, lavorazione della 
lamiera, assemblaggio e riparazione nel settore automobilistico e  

dei camion

Applicazione:
Costruzione di impianti, lavorazione della lamiera, lavori di montaggio e 

riparazione nel settore automobilistico e dei camion

Applicazione:
Assemblaggio di pezzi a spigolo vivo, assemblaggio di alloggi, costru-

zione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzioni in acciaio

Combinazione inserti:
Metallo dolce
Rame

EH 3749.

EH 3748.

Combinazione inserti:
Nylon
Rame

EH 3728.

Combinazione inserti:
Nylon
Gomma
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 → SEDE IN GHISA TEMPERATA
Elevata resistenza alla rottura grazie al manicot-
to di protezione dell'impugnatura integrato nel
l'alloggiamento in acciaio fuso rende questa 
mazzetta un'arma robusta e versatile, riducendo 
al contempo rumore e vibrazioni.

 → SEDE IN ALLUMINIO
La consegna di inserti di alta precisione è pos-
sibile grazie a un alloggiamento estremamente 
leggero. I martelli con questo alloggiamento 
sono precisi e adatti al lavoro su pezzi delicati.

 → SEDE IN GHISA TEMPERATA  
RINFORZATA
Maggiore resistenza della parete e il rinforzo in 
questo alloggiamento in acciaio fuso rinforzata ga-
rantiscono un'elevata stabilità, soprattutto quando 
si utilizzano inserti in rame SIMPLEX. L'ulteriore 
aumento di peso dà alla mazzuola un impatto 
molto più elevato.

PEZZO UNICO

FORGIATO
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MAZZE SIMPLEX

  LI FACCIO VEDERE 

CHI È IL
CAPO

Come mi occupo di travi ingombranti, 
travi precari e travi ribelli?  

Semplicemente

Con la mia mazza SIMPLEX
posso allineare il quadro

senza danneggiare il legname.
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3002.081 80 175 800 3.270

3002.100 100 200 1.000 5.500

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3007.081  80 175   800 3.090

3007.100 100 200 1.000 5.200

3007.125 125 215 1.040 7.700

3007.141 140 215 1.045 7.900
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EH 3002.

EH 3007.

Con sede in ghisa temperata e  
manico in legno hickory

Con sede in ghisa temperata e  
manico in legno hickory

Inserto:

COMPOSIZIONI IN GOMMA
nero / durezza media / ammortizzante inodore /  
a bassa usura
durezza  

Inserto:

SUPERPLASTICA
bianco / durezza media / molto resistente 
all'usura durezzabianco / medio duro / molto 
resistente all'usura
durezza  

Applicazione:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di cordoli, sistemazione di muratura e scale, 

costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, 
costruzione di prefabbricati

certificato KWF

Applicazione:
Giardinaggio e architettura del paesaggio, posa di cordoli, costruzione di recinzioni, battitura 

cunei in acciaio, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, lavoro di carpenteria, 
struttura del tetto

MAZZE SIMPLEX
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3008.081 80 175 800 3.400

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3708.081 80 175 800 3.640
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EH 3008.

EH 3708.

Con sede in ghisa temperata e  
manico in legno hickory

Con sede in ghisa temperata rinforzata e 
manico in fibra di vetro

Inserto:

NYLON
bianco / duro / molto resistente all'usura non si 

scheggia /resistente ad oli e grassi
durezza  

Applicazione:
Accoppiamento di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, 
costruzione di stampi, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzioni in acciaio, 
costruzione di stand fieristici, lavorazione della lamiera, manutenzione e riparazione

Applicazione:
Impatto molto elevato, unione di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di 
alloggiamenti, costruzione di stampi, costruzione di padiglioni, costruzione di impianti, costru-
zioni in acciaio, costruzione di stand fieristici, lavorazione della lamiera, lavori di manutenzione e 
riparazione
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3709.081 80 175 800 4.650

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3009.081 80 175 800 4.250
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EH 3709.

Con sede in ghisa temperata rinforzata e 
manico in fibra di vetro

EH 3009.

Con sede in ghisa temperata e  
manico in legno hickory

Inserto:

METALLO DOLCE
argento / duro / resistente al calore
durezza  

MAZZE SIMPLEX

Applicazione:
Elevato impatto, raddrizzamento, costruzione di stampi,  

costruzione di impianti, montaggio, riparazione e manutenzione

Applicazione:
Impatto molto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, 

montaggio, riparazione e manutenzione
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3028.081 80 175 800 3.470

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3089.081 80 175 800 3.660

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3027.081 80 175 800 3.170

3027.100 100 200 1.000 5.350
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Applicazione:
Assemblaggio di pezzi a spigoli vivi, assemblaggio di alloggi, costruzione di impianti, costruzione 
di padiglioni, costruzioni in acciaio, costruzione di stand fieristici, lavori di riparazione e manuten-
zione

Applicazione:
Accoppiamento di pezzi , assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, lavori di raddrizzatura,  
costruzione di stampi, costruzione di impianti, montaggio, riparazione e manutenzione

Applicazione:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di cordoli, sistemazione in muratura e scale, 
costruzione di recinzioni, battitura cunei d'acciaio, costruzione di impalcature, costruzione di 
tensostrutture, lavori di falegnameria, struttura del tetto, costruzione di  prefabbricati

Combinazione inserti:
Gomma

Nylon

EH 3028.

Combinazione inserti:
Nylon

Metallo dolce

EH 3089.

Combinazione inserti:
Gomma

Superplastica

EH 3027.

COMBINAZIONI INSERTI
con sede in ghisa temperata e manico in legno hickory

Inserti pagina 37–39 / Alloggiamenti pagina 40 / Manici pagina 41 / Istruzioni di montaggio pagina 13



36  /  www.halder.com

COMPONENTI SINGOLI SIMPLEX

 → TPE-MEDIO
durezza media / non segna
durezza  

 → COMPOSIZIONE DI GOMMA
durezza media / ammortizzazione  
dell'impatto / inodore / usura ridotta  
durezza  

 → TPE-MORBIDO
morbido / non segna
durezza  

Da morbido-morbido a devastante-
mente duro - otto inserti realizzati con 
materiali di alta qualità offrono il giusto 
grado di durezza per ogni attività.

 → SUPERPLASTICA
durezza media / alta durata / resistente 
all'usura
durezza  

 → NYLON
bianco / duro / molto resistente all'usura
non si scheggia (anche a temperature inferiori 
allo zero) resistente ad oli e grassi / attenuazio-
ne del rumore / impatto molto elevato 
durezza  

 → PLASTICA
duro / resistente ad oli e grassi
durezza  

 → METALLO DOLCE
duro / resistente agli urti
durezza  

 → RAME
con guaina di plastica / duro 
durezza  

INSERTI
IMPEGNO 



Cod. [mm] [g]

3203.030 30  22

3203.040 40  45

3203.050 50  85

3203.060 60 140

Cod. [mm] [g]

3202.030 30  30

3202.040 40  65

3202.050 50 125

3202.060 60 205

3202.080 80 430

3202.100 100 600

Cod. [mm] [g]

3201.030 30  23

3201.040 40  47

3201.050 50  90

3201.060 60 135
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Applicazione:
Per materiali delicati, giardinaggio e architettura del paesaggio, posa di pietre naturali, costruzione 
di muri a secco, assemblaggio di mobili, pavimentazione ,muratura e scale, costruzione di porte e 
finestre, lavori di falegnameria

Applicazione:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa di cordoli, sistemazione in mu-
ratura e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, 
costruzione di prefabbricati, lavori di falegnameria

grigio / durezza media / non segna
durezza  

nero / durezza media / ammortizzazione  
dell'impatto / inodore / usura ridotta 

durezza  

TPE-MEDIO

COMPOSIZIONE DI GOMMA

morbido / non segna
durezza  

Applicazione:
Per materiali molto delicati (non segna), giardinaggio e architettura del paesaggio, piastrellare, 
pietra naturale, montaggio di mobili, costruzione di muri a secco, costruzione di porte e finestre, 
lavori di falegnameria

TPE-MORBIDO

INSERTI
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Cod. [mm] [g]

3208.030 30  26

3208.040 40  65

3208.050 50 120

3208.060 60 195

3208.080 80 405

Cod. [mm] [g]

3207.030  30  22

3207.040  40  50

3207.050  50 100

3207.060  60 160

3207.080  80 325

3207.100 100 450

3207.125 125 735

3207.141 140 860

Cod. [mm] [g]

3206.030 30  25

3206.040 40  60

3206.050 50 115

3206.060 60 190
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INSERTI

SIMPLEX COMPONENTI SINGOLI

Applicazione:
Accopiamento di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio alloggiamento,
costruzione stampi, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzioni in acciaio,  
costruzione di stand fieristici, lavorazione della lamiera, lavori di riparazione e manutenzione

Applicazione:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa di cordoli, costruzione di  

recinzioni, battitura cunei in acciaio, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, 
lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavoro di falegnameria e carpenteria,  

struttura del tetto, assemblaggio di mobili

Applicazione:
Materiale d'uso versatile, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei 

camion, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di 
falegnameria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture

bianco / duro / molto resistente all'usura
non si scheggia (anche a temperature  
inferiori allo zero) resistente ad oli e grassi / 
attenuazione del rumore/impatto molto elevato
durezza  

bianca / durezza media / alta durata /  
resistente all'usura
durezza  

rosso / duro / resistente ad oli e grassi
durezza  

NYLON

SUPERPLASTICA

PLASTICA
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Cod. [mm] [g]

3804.030 30 145

3804.040 40 325

Gli inserti in rame devono essere montati solo in alloggiamenti in acciaio rinforzato!

Cod. [mm] [g]

3209.030 30  55

3209.040 40 120

3209.050 50 250

3209.060 60 405

3209.080 80 855

Gli inserti in metallo dolce non possono essere montati in un alloggiamento in allumi-
nio!
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Applicazione:
Impatto elevato, raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio, 
manutenzione, riparazione, revisione

Applicazione:
Impatto molto elevato, raddrizzamento, costruzione di impianti, lavorazione della lamiera,  
assemblaggio, manutenzione, riparazione, revisione

argento / duro / resistente agli urti
durezza  

con guaina di plastica / duro 
durezza  

RAME

METALLO DOLCE

INSERTI
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Cod. [mm] [g]

3711.030 30   265

3711.040 40   530

3711.050 50   785

3711.060 60 1.025

3711.080 80 2.160

Nell'alloggiamento in acciaio fuso rinforzato possono essere montati solo manici  
in fibra di vetro!

Cod. [mm] [g]

3122.030 30  90

3122.040 40 170

3122.050 50 330

3122.060 60 395

Gli inserti in rame e metallo dolce non vanno montati nell' alloggiamento in alluminio!

Cod. [mm] [g]

3011.030  30   225

3011.040  40   420

3011.050  50   725

3011.060  60   975

3011.080  80 1.785

3011.100 100 3.550

3011.125 125/140 5.370
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Compresi vite, dado e rondella 

Compresi vite e dado 

Compresi vite, dado e rondella 

SEDE IN GHISA TEMPERATA RINFORZATA

SEDE D'ALLUMINIO

SEDE IN GHISA TEMPERATA

SEDI

Riduzione del rumore, riduzione delle vibrazioni, elevata resistenza alla rottura, protezione  
del manico integrata, estremamente resistente, robusto, non si scheggia o screpola,  

robusto rivestimento in polvere

Peso molto leggero per un lavoro preciso su pezzi delicati (la potenza dell'impatto dipende da te), 
riduzione del rumore, riduzione delle vibrazioni, elevata resistenza alla rottura, protezione  

del manico integrato, estremamente resistente, robusto, non si scheggia o screpola,  
robusto rivestimento in polvere 

pareti più spesse garantiscono un'elevata stabilità, soprattutto quando si utilizzano inserti  
in rame SIMPLEX, un peso maggiore garantisce un'elevata potenza di impatto (la mazza lavora 

per te), riduzione del rumore, riduzione delle vibrazioni, elevata resistenza alla rottura, protezione 
del manico integrata, estremamente resistente , robusto, non si scheggia o screpola,  

robusto rivestimento in polvere

SIMPLEX COMPONENTI SINGOLI
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Cod. [mm] [mm] [g]

3244.061 60 700 530

3244.081 80 700 610

3244.100 100/125/140 900 890

Cod. [mm] [mm] [g]

3844.030 30 260 130

3844.040 40/50 267 220

3844.060 60 340 400

3844.080 80 400 435

3844.081 80 700 790

I manici in fibra di vetro possono essere montati solo nell'alloggiamento in acciaio fuso 
rinforzato!

Cod. [mm] [mm] [g]

3244.030 30 260  65

3244.040 40 275 100

3244.050 50 310 130

3244.060 60 335 150

3244.080 80 395 255
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Con impugnatura in gomma
per mazzuole SIMPLEX 

con alloggiamento  
in acciaio fuso rinforzato

Per mazzuole SIMPLEX 
con alloggiamento in acciaio  

fuso o in alluminio

Per mazze SIMPLEX  
con alloggiamento  

in acciaio fuso

MANICO HICKORY

MANICO IN FIBRA DI VETRO

MANICI IN LEGNO ALTA QUALITÀ

MANICI

Impugnatura in legno di alta qualità: impugnatura antivibrante,  
ergonomica, a doppia vernice (insensibile allo sporco)

Hickory: alta densità, a lungo filamento, molto robusto, verniciato, ergonomico

In combinazione con l'alloggiamento in acciaio fuso rinforzato adatto
a colpi estremamente forti, molto robusto e durevole, alta resistenza 
alla rottura, impugnatura ergonomica, antiscivolo, inorganica (non 
sensibile all'umidità), superficie liscia
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NUOVO
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 → INSERTO PERCUSSORE DI  
FORMA INNOVATIVA
Il nuovo inserto percussore dalla forma 
geniale assicura un appoggio sicuro 
sulla testa riducendo così la necessità 
di piegamenti.

ORA 

STA IN 
APPOGGIO

SULLA TESTA

Stufi di dovervi piegare  
per prendere la mazzetta?

Nessun problema:
la nuova SIMPLEX con base 

d'appoggio viene in aiuto alla vostra 
schiena 

MAZZUOLE SIMPLEX CON BASE D'APPOGGIO

NUOVO



Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3002.260 60 150 405 1.600

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3022.260 60 150 405 1.580

Cod. [mm] [g]

3202.260 60 200

COMPOSIZIONE DI GOMMA

EH 3002.

EH 3022.
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NUOVO

COMBINAZIONI INSERTI
con sede in ghisa malleabile e manico in legno alta qualità

Applicazione:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di cordoli, sistemazione di muratura e scale, 
costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, 
costruzione di prefabbricati

Composizione in gomma  
con base d'appoggio

nero / durezza media / ammortizzazione  
dell'impatto / inodore / usura ridotta 

durezza  

Inserto:
composizione in gomma  

con base d'appoggio

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti spaccalegna con base  
d'appoggio.

Applicazione:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di cordoli,  
sistemazione di muratura e scale, costruzione di recinzioni,  
costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, 
costruzione di prefabbricati

Combinazione inserti:
composizione in gomma  

con base d'appoggio
Gomma

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti spaccalegna con base  
d'appoggio.

Applicazione:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di cordoli,  
sistemazione di muratura e scale, costruzione di recinzioni,  
costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, 
costruzione di prefabbricati



Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3026.260 60 150 405 1.530

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3023.260 60 150 405 1.570

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3012.260 60 150 405 1.500
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COMBINAZIONI INSERTI
con sede in ghisa malleabile e manico in legno alta qualità

EH 3026.

EH 3023.

EH 3012.

MAZZUOLE SIMPLEX CON BASE D'APPOGGIO

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti spaccalegna con base  
d'appoggio.

Applicazione:
Giardinaggio e paesaggistica, pavimentazione, muratura e scale,  

posa di pietra naturale

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti spaccalegna con base  
d'appoggio.

Applicazione:
Lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e  

dei camion, rimozione di ammaccature, lavori di manutenzione,  
costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture,  

costruzione di prefabbricati, lavori di falegnameria

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti spaccalegna con base  
d'appoggio.

Applicazione:
Giardinaggio e paesaggistica, pavimentazione, piastrellatura

Combinazione inserti:
composizione in gomma con base d'appoggio
Plastica

Combinazione inserti:
composizione in gomma con base d'appoggio
TPE-medio

Combinazione inserti:
composizione in gomma con base d'appoggio
TPE-morbido

NUOVO



Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3027.260 60 150 405 1.540

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3028.260 60 150 405 1.550

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3029.260 60 150 405 1.830
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COMBINAZIONI INSERTI
con sede in ghisa malleabile e manico in legno alta qualità

EH 3029.

EH 3028.

EH 3027.

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti spaccalegna con base  
d'appoggio.

Applicazione:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione,  
posa dei cordoli, costruzione di impalcature, costruzione di  
tensostrutture, lavori di falegnameria, struttura del tetto,  
costruzione di recinti

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti spaccalegna con base  
d'appoggio.

Applicazione:
Assemblaggio di pezzi a spigoli vivi, assemblaggio di alloggi,  
costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzioni  
in acciaio, costruzione di stand fieristici, lavori di manutenzione  
e riparazione

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti spaccalegna con base  
d'appoggio.

Applicazione:
Con l'inserto in metallo morbido sono possibili colpi molto  
forti ma senza danneggiare il pezzo. Costruzione di impianti,  
costruzione di stampi, lavori di montaggio e riparazione  
nel settore automobilistico e dei camion

Combinazione inserti:
composizione in gomma con base d'appoggio

Superplastica

Combinazione inserti:
composizione in gomma con base d'appoggio

Nylon

Combinazione inserti:
composizione in gomma con base d'appoggio

Metallo dolce



Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3027.261 60 150 780 1.900

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti spaccalegna con base  
d'appoggio.

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3022.261 60 150 780 1.950

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti spaccalegna con base  
d'appoggio.

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3002.261 60 150 780 2.000

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti spaccalegna con base  
d'appoggio.
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Applicazione:
Lavori di giardinaggio e paesaggistica, posa di cordoli, realizzazione di murature,  

scale, recinzioni, ponteggi e tendoni, costruzione di case prefabbricate

Applicazione:
Lavori di giardinaggio e paesaggistica, posa di cordoli, realizzazione di murature,  

scale, recinzioni, ponteggi e tendoni, costruzione di case prefabbricate

Applicazione:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa dei cordoli,  

costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, lavori di falegnameria,  
struttura del tetto, costruzione di recinti

EH 3027.

EH 3022.

EH 3002.

MAZZUOLE SIMPLEX CON BASE D'APPOGGIO

Combinazione inserti:
composizione in gomma  
con base d'appoggio
Superplastica

Combinazione inserti:
composizione in gomma  
con base d'appoggio
Gomma

Combinazione inserto:
composizione in gomma  
con base d'appoggio

COMBINAZIONI INSERTI
con sede in ghisa malleabile e manico in legno alta qualità

NUOVO
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3023.261 60 150 780 1.835

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti spaccalegna con base  
d'appoggio.
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Applicazione:
Giardinaggio e paesaggistica, pavimentazione, piastrellatura

Combinazione inserti:
composizione in gomma  

con base d'appoggio
TPE-morbido

APPLICAZIONI

EH 3012.

COMBINAZIONI INSERTI
con sede in ghisa malleabile e manico in legno alta qualità
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MAZZUOLE SIMPLEX 50:40

COLPIRE 

DELICATA-
MENTE

Non è un compito facile rendere giustizia a 
questa delicata ed antica credenza.

E non arriverai da nessuna parte, usando 
la forza bruta. Ciò di cui hai bisogno è una 
luce e un martello che non segna e che ti 

permette di 

Meglio usare l'originale:
SIMPLEX di Halder.
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MAZZUOLE SIMPLEX 50:40

 → SEDE IN ALLUMINIO
Per lavori precisi su pezzi delicati 

 → MANICO ERGONOMICO IN LEGNO
come con tutte le mazzuole Halder, la 
variante 50:40 si adatta perfettamente alla 
tua mano.

 → 50:40 
Le facce sporgenti sovradimensio-
nate offrono la massima prote-
zione per il lavoro di pezzi con 
superfici sensibili.

 → 2 DIVERSI INSERTI
Con TPE-morido e superplastica, 
sono disponibili un inserto morbido 
e uno rigido nelle dimensioni 50:40. 
Entrambi gli inserti sono antiaderenti.

MODELLO 
GRANDI  
TAGLIE



Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3117.051 50 110 330 430

Inserti speciali Ø 50 sono montati nella custodia Ø 40 con questa mazzetta.

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3101.051 50 110 330 430

Inserti speciali Ø 50 sono montati nella custodia Ø 40 con questa mazzetta.

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3107.051 50 110 330 430

Inserti speciali Ø 50 sono montati nella custodia Ø 40 con questa mazzetta.

COMBINAZIONI INSERTI

Applicazione:
Posizionamento di pezzi leggeri / delicati, prototipazione, 
assemblaggio di mobili, rivestimento estetico, montaggio di guide 

EH 3117.

Sede in alluminio e manico  
in legno di alta qualità

Combinazione inserti:
TPE-morbido 50:40
Superplastica 50:40

Con sede di alluminio e manico  
in legno di alta qualità

Inserto:
TPE-morbido 50:40

EH 3101.

Applicazione:
Posizionamento di pezzi leggeri / delicati, prototipazione, 
assemblaggio di mobili, rivestimento estetico

Con sede di alluminio e manico  
in legno di alta qualità

Inserto:
Superplastica 50:40

EH 3107.

Applicazione:
Montaggio di guide, posizionamento di pezzi leggeri
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Cod. [mm] [g]

3201.051 50 80

Cod. [mm] [g]

3207.051 50 80

blu / morbido / non segna
durezza  

TPE-MORBIDO 50:40

bianca / durezza media / alta durata /  
resistente all'usura
durezza  

SUPERPLASTICA 50:40
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MAZZUOLE SIMPLEX 50:40
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INSERTI

APPLICAZIONE



Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3688.001 200 140 40 1.065

Applicazione:
Questo blocco per mazzetta distribuisce su una superficie livellata la forza d'impatto puntuale 
esercitata da una mazzetta. Ciò consente di compensare eventuali differenze di altezza e dislivelli. 
Il blocco consente anche la creazione di transizioni fluide tra lastre di pavimentazione, bordi del 
prato e dei cordoli in pietra (evitando rischi di inciampo). Un altro vantaggio è la compattazione 
del substrato, che ne impedisce il cedimento in seguito. Infine, il blocco mantiene pietre e lastre 
perfettamente protette dai danni

Imballo: 10 pz

BLOCCHETTO PER MAZZETTA

EH 3688.

Plastica speciale resistente, duratura

 → PLASTICA SPECIALE
durevole, resistente
durezza  

COLPIRLO: 
FUNZIONA!

BLOCCHETTO PER MAZZETTA
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MAZZUOLE BASEPLEX

 → SEDI
Corpo base in zinco pressofuso di alta 
qualità con protezione del manico da 
impatti e una posizione tecnicamente 
esigente per gli inserti.

 → MANICO IN LEGNO
Forma ergonomica,legno verniciato 
per un colpo potente.

 → INSERTI
Grazie alle diverse caratteris-
tiche, gli inserti intercambiabili 
in acetato di cellulosa e nylon 
consentono l'adattamento 
individuale al pezzo.

TUTTOFARE



Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3906.025 25  86 270 215

3906.030 30  95 280 360

3906.040 40 103 330 510

3906.050 50 117 340 940

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3908.025 25  86 270 215

3908.030 30  95 280 360

3908.040 40 103 330 510

3908.050 50 117 340 940
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EH 3906.

Con alloggiamneto in zinco  
pressofuso e manico in legno

Con alloggiamento in zinco  
pressofuso e manico in legno

EH 3908.

Inserto:

ACETATO DI CELLULOSA
rosso / duro / resistente ad oli e grassi

durezza  

Inserto:

NYLON
bianco / duro / resistente all'usura

non si scheggia / resistente ad oli e grassi
durezza  

Applicazione:
Materiale versatile, per uso ordinario

Applicazione:
Materiale d'uso versatile, applicabile per colpi forti

Inserti pagina 57 / Manici pagina 57 / Sostituzione degli inserti pagina 64



Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3968.025 25  86 270 215

3968.030 30  95 280 360

3968.040 40 107 325 510

3968.050 50 115 340 940
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Con alloggiamneto in zinco pressofuso e 
manico in legno

Combinazione inserti:
Acetato di cellulosa
Nylon

EH 3968.

MAZZUOLE BASEPLEX

COMBINAZIONI INSERTI

APPLICAZIONI

Inserti pagina 57 / Manici pagina 57 / Sostituzione degli inserti pagina 64



Cod. [mm] [g]

3966.025 25 13

3966.030 30 21

3966.040 40 44

3966.050 50 77

Cod. [mm] [mm] [g]

3944.025 25/30 255  75

3944.040 40/50 290 110

Cod. [mm] [g]

3988.025 25 12

3988.030 30 18

3988.040 40 40

3988.050 50 70
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MANICO IN LEGNO

bianco / duro / molto resistente all'usura, non 
si scheggia (anche a temperature inferiori allo 

zero) resistente ad oli grassi / altissimo impatto
durezza  

NYLON

ACETATO DI CELLULOSA

rosso / duro / resistente ad oli e grassi
durezza  

BASEPLEX SINGOLI COMPONENTI

Per mazzuole BASEPLEX

Ergonomico, verniciato
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MAZZUOLE, ANTI-RIMBALZO

QUINDI ANDATE AVANTI,

RISPLEN-
DETE

Potresti non avere il lavoro più luccicante 
del mondo, ma c'è un bagliore nei tuoi 
occhi quando posizioni parti tecniche 
delicate con la massima precisione. 

Quindi, quando maneggi la tua 
SUPERCRAFT di Halder, senti quella 

passione radiosa per il tuo lavoro ad ogni 
colpo potente.  
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Lavoro anti-rimbalzo
La testa della mazzetta SUPERCRAFT è 
piena di pallini d'acciaio. Ciò significa che 
quando il pezzo viene colpito, l'energia del 
colpo viene trasferita con un leggero ritardo. 
Il rimbalzo ridotto consente di assorbire 
l'energia dell'impatto, producendo un impatto 
estremamente potente senza vibrazioni che 
è molto più sostenibile per le articolazioni. 
Inoltre, un vantaggio rispetto alle mazzette di 
acciaio è il ridotto livello di rumore.
 

PRINCIPIO SUPERCRAFT

CONFEZIONATO DI POTENZA:
IL PRINCIPIO 

SUPERCRAFT 



Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3377.025 25 110 270   385

3377.030 30 110 295   585

3377.035 35 110 300   690

3377.040 40 115 305   805

3377.045 45 120 310   935

3377.050 50 120 315 1.150

3377.060 60 145 325 1.750

3377.070 70 150 335 2.250

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3366.020 20 105 300   245

3366.025 25 105 305   325

3366.030 30 110 330   460

3366.035 35 110 335   560

3366.040 40 115 355   715

3366.045 45 120 360   830

3366.050 50 120 365   990

3366.060 60 145 360 1.705

3366.070 70 150 370 2.215

3366.080 80 168 380 3.210
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Verniciatura a polvere, completamente saldata con robot, massima solidità degli 
inserti in nylon speciali con eccellente qualità d'impatto e altissima durata, inserti 
sostituibili

Applicazione:
Accoppiamento di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, lavori di raddriz-
zatura, assemblaggio di alloggi, costruzione di impianti, lavori di manutenzione, 
montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, lavorazione della 
lamiera

EH 3377.

Con manico in tubo d'acciaio resistente 
alla rottura e impugnatura ergonomica 

antiscivolo

Completamente saldato con robot, protezione del manico intergrata, 
attacco testa-testa molto sicuro grazie al cuneo in alluminio e al perno  
di sicurezza, robusto rivestimento in polvere, massima solidità degli  
inserti in nylon speciale con eccellente qualità dell'impatto e altissima 
durata, impugnatura e inserti sostituibile

Applicazione:
Posizionamento e unione di pezzi nella morsa, lavorazione della lamiera, 
assemblaggio di pezzi a spigoli vivi, lavori di assemblaggio e riparazione 
nel settore automobilistico e dei camion, costruzione di impalcature, 
lavori di raddrizzamento, montaggio di alloggi, costruzione di impianti, 
lavori di manutenzione

Antivibrante, con impugnatura in hickory 
ergonomica e verniciata

EH 3366.

MAZZUOLE SUPERCRAFT, ANTI-RIMBALZO

SUPERCRAFT

Inserti pagina 63 / Manici pagina 63 / Sostituzione degli inserti pagina 64



Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3366.081 80 200   880 4.410

3366.107 100 210 1.000 7.050

3366.110 100 265 1.000 9.300

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3389.040 40 115 370   790

3389.050 50 120 380 1.040

3389.060 60 145 390 1.625

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3377.130 30 110 295   585 

3377.140 40 115 305   805

3377.150 50 120 315 1.150

3377.160 60 145 325 1.750
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MAZZUOLE SUPERCRAFT / MAZZE, ANTI-RIMBALZO

SUPERCRAFT

Inserti pagina 63 / Manici pagina 63 / Sostituzione degli inserti pagina 64

Completamente saldato a robot, nucleo in fibre di vetro flessibile 
e resistente alla rottura, rivestito con uno strato ergonomico in 

polipropilene e uno strato di elastomero, robusto rivestimento in 
polvere, massima solidità degli inserti in nylon speciali con eccellen-

te qualità dell'impatto e altissima durata, inserti sostituibili

Applicazione:
Lavori di assemblaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, posizionamento e 

regolazione di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, lavori di raddrizzamento, assemblag-
gio di alloggiamenti, costruzione di impianti, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera

EH 3389.

Con impugnatura ergonomica, a tre com-
ponenti, antiscivolo e antisfondamento

Le mazze sono completamente saldate a robot, con protezione del manico, collegamento testa-manico molto sicuri 
grazie al cuneo in alluminio e al perno di sicurezza, robusto rivestimento in polvere, massima solidità degli inserti in 

nylon speciali con eccellente qualità dell'impatto e altissima durata, manico e inserti sostituibili

Applicazione:
Costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, cassaforma in calcestruzzo, costru-

zione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di recinzioni, battitura cunei e picchetti in metallo, 
lavori di raddrizzamento, lavori di manutenzione

Con impugnatura in hickory antivibrante, 
ergonomica e verniciata

EH 3366.

EH 3377.

Completamente saldato a robot, massima solidità degli inserti in nylon speciali con 
eccellente qualità dell'impatto e altissima durata, inserti sostituibili

Applicazione:
Lavori di manutenzione di aeroplani, Posizionamento e giunzione di pezzi, assem-
blaggio di pezzi con spigoli vivi, lavori di raddrizzamento, assemblaggio di alloggi, 

costruzione di impianti, lavori di manutenzione, assemblaggio e riparazione nel 
settore automobilistico e dei camion, lavorazione della lamiera

Con il manico in tubo d'acciaio a prova 
di rottura e rivestimento a polvere gialla 
fluorescente



Cod. [mm] [mm] [g]

3566.025 20/25 280    80

3566.030 30/35 300   100

3566.040 40/45/50 315   140

3566.060 60/70/80 300   190

3566.081  80 800   685

3566.100 100 900 1.030

Cod. [mm] [g]

3508.020  20   5

3508.025  25  10

3508.030  30  17

3508.035  35  23

3508.040  40  32

3508.045  45  43

3508.050  50  55

3508.060  60  95

3508.070  70 130

3508.080  80 195

3508.100 100 345

SUPERCRAFT COMPONENTI SINGOLI

INSERTI E MANICI

Per mazzuole e  
mazze SUPERCRAFT

MANICO HICKORY

NYLON

bianco / duro / molto resistente all'usura
non si scheggia (anche a temperature inferiori 

allo zero) resistente ad oli e grassi / attenuazio-
ne del rumore / impatto molto elevato

durezza  

Ergonomico, verniciato, molto robusto
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1

2

3

Bloccare saldamente l'inserto 
usato in una morsa e allentare 
con un movimento laterale.

Quando l'inserto è allentato,
tirare la mazzetta verso l'alto.

Nella morsa, premere il nuovo 
inserto nell'alloggiamento e 
inserire i perni di ritenuta.

ENERGIA RI-UTILIZZABILE:

CAMBIANDO 
L'INSERTO
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CAMBIO INSERTI SUPERCRAFT



Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3379.040 40 110 300   640

3379.050 50 115 310   900

3379.060 60 120 315 1.300
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MAZZUOLE BLACKCRAFT, ANTI-RIMBALZO

Testa della mazzetta è integrata in un robusto rivestimento in poliu-
retano completamente coprente, completamente saldato da robot, 
protegge il pezzo in lavorazione e previene graffi e scintille in caso di 
guasti, elevata protezione dalla corrosione

Applicazione:
Lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, lavori di carrozzeria, 
rimozione di ammaccature, posizionamento e regolazione di pezzi, lavori di raddrizzatura, lavora-
zione della lamiera, lavori di manutenzione, lavori su componenti con superfici sensibili

Con impugnatura ergonomica,  
antiscivolo, tubo d'acciaio,  

antisfondamento

EH 3379.

BLACKCRAFT

 → PURO-RIVESTIMENTO
La mazzuola BLACKCRAFT anti-rimbalzo è completamente rivestita 
in poliuretano. Questo è più delicato sui pezzi, li protegge dai graffi 
e previene bombature

PURA

FORZA



MAZZUOLE SECURAL, ANTI-RIMBALZO
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ANGOLARE PER ANGOLI:

PALESE-
MENTE  
OVVIO

Hai mai provato a usare la 
mazzetta per colpire in un angolo 
- senza lasciare graffi a destra e 

sinistra?
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MAZZUOLE SECURAL, ANTI-RIMBALZO

 → RESILIENTE
L'alloggiamento saldato lon-
gitudinalmente assicura una 
connessione assolutamente 
indistruttibile tra mazzetta e il 
manico.

 → RETTANGOLARE
Grazie ai suoi inserti rettangolari 
intercambiabili, SECURAL è la maz-
zetta  con vantaggi quando si lavora 
con angoli e bordi.

 → MASSIMO ANTI-RIMBALZO 
Il rapporto di massa tra la testa della 
mazzetta e il colpo è ottimizzato grazie alle 
proprietà elastiche delle facce che colpisco-
no. Questo, insieme al peso complessivo 
ridotto della mazzetta, assicura che il lavoro 
sia particolarmente leggero sulle articola-
zioni, mentre allo stesso tempo si ottiene 
un'altissima potenza di impatto.

LO 

SPECIALISTA
PER ANGOLI E BORDI



Lunghezza x Larghezza
Cod. [mm] [g]

3511.040 30 x 40 35

3511.045 35 x 45 55

Lunghezza x Larghezza
Cod. [mm] [mm] [mm]

3380.040 30 x 40 117 300

3380.045 35 x 45 140 310
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APPLICAZIONI

Inserti:
rettangolare / ammortizzazione dell'impatto / 

antirumore / resistente all'usura
durezza  

POLIURETANO

Applicazione:
Pavimenti in parquet e laminato, costruzione di porte e finestre, 
costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, lavori di fale-
gnameria, lavorazione di lamiera, posizionamento e regolazione di 
pezzi, lavori di riparazione

EH 3380.

Testa e impugnatura in un unico pezzo di 
acciaio, inserti rettangolari e resistenti 

alla rottura

SECURAL

Cambio inserti pagina 64

NUOVO

NUOVO
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ESPULSORI

A volte devi ammorbidire 
 il tuo avversario e

Qui arrivano alcuni piccoli aiutanti
a portata di mano, come gli 

espulsori e le mazzette di Halder.

RIDARGLI 
UNA FORMA



Cod. [mm] [g]

3508.010 10  1

3508.012 12  2

3508.015 15  4

3508.020 20  5

3508.025 25 10

3508.030 30 17

3508.035 35 23

3508.040 40 32

3508.045 45 43

3508.050 50 55

Cod. [mm] [mm] [g]

3408.020 20 150   215

3408.025 25 150   340

3408.030 30 155   470

3408.035 35 155   630

3408.040 40 160   785

3408.045 45 160   965

3408.050 50 165 1.250

Cod. [mm] [mm] [g]

3408.010 10 168  90

3408.012 12 170 130

3408.015 15 175 200
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Applicazione:
Adatto a unione di pezzi, assemblaggio di alloggiamenti, lavori di assem-
blaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, manuten-
zione in un ambiente di accessibilità limitata

Applicazione:
Lavori di montaggio, riparazione e manutenzione

NYLON

ESPULSORI

ESPULSORI

ESPULSORI

Cambio inserti pagina 64

anti-rimbalzo

Per lavori di assemblaggio  
particolarmente delicati in cui è  

necessaria una potenza di impatto con-
trollata con precisione, inserti in nylon 

intercambiabili

Inserti in nylon intercambiabili

Inserti: 
bianco / duro / molto resistente  
all'usura nessuna scheggiatura  

(anche a temperature inferiori allo zero)
resistente all'olio e al grasso /  

antirumore impatto molto elevato
durezza  



MARTELLI LOCKSMITH MAXXCRAFT

Considerando le migliaia di chiodi 
su cui i martelli battono per un tetto 
medio, beh, questo si ripercuote su
articolazioni e muscoli. E se usi un 

martello povero,

Ecco perché ho detto al capo:
è MAXXCRAFT o niente
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      IL TUO BRACCIO

FINIRÀ PER 
CADERE



1 2

Cod.     Utilizzabile per [mm] [g]

3266.003 MAXXCRAFT 300 265 100

3266.005 MAXXCRAFT 500 280 120

3266.008 MAXXCRAFT 800 305 170

3266.010 MAXXCRAFT 1000 310 180

Cod. Descrizione / Nome [mm] [mm] [g]

3666.003 MAXXCRAFT 300 105 300   300

3666.005 MAXXCRAFT 500 116 320   500

3666.008 MAXXCRAFT 800 131 350   800

3666.010 MAXXCRAFT 1000 135 360 1.000
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Martello locksmith 
secondo DIN 1041

Per martello locksmith  
MAXXCRAFT

NOTEVOLMENTE MEGLIO

Rimbalzo notevolmente  
ridotto e quindi trasmissio-
ne completa della potenza 
dell'impatto sul pezzo.

L'aumento della potenza dell'impatto con l'attenuazione simultanea della vibrazione sull'impugna-
tura è stato testato e confermato da Ibe - Ingenieurbüro für Ergonomie.

* Rappresentazione schematica dei risultati misurati ai fini della chiarezza.  
  Fonte: ibe - Ingenieurbüro für Ergonomie.

Lavorare senza fatica, 
delicato sulle articolazioni 
grazie alle basse vibrazioni 
all'impatto.

Protezione del manico con 
rivestimento in gomma 
brevettato per compensare i 
colpi errati.

MISURABILE MEGLIO

Il raccodo in gomma brevettata tra testa e impugnatura riduce 
sensibilmente sia il rimbalzo che la rumorosità e garantisce il pieno 
impatto sul pezzo, un lavoro senza fatica, delicato sui giunti grazie 
a meno vibrazioni e un rimbalzo ridotto, manicotto di protezione 
extra largo con rivestimento in gomma

Applicazione:
Uso versatile (industriale e artigianale); sostituisce i martelli da 
fabbro normali (DIN)

Ergonomico, molto robusto, verniciato più volte

MANICO HICKORY

EH 3666.

MAXXCRAFT

DIN

500 g

-68,7%

MAXXCRAFT

500 g

+24,2%

DIN

500 g

MAXXCRAFT

500 g
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Carico di vibrazione per impatto sull'acciaio

Misurazione del carico di vibrazioni * martello locksmith da 500 g:

Test di impatto su macchine per prove d'urto
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Misura della potenza d'urto * martello locksmith da 500 g:
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MARTELLI COMBINATI FERROPLEX

Non puoi pensare, come facilmente

Se non è in sicurezza,
basta un errore e l'intero 

impianto crolla sul palco - quindi 
lo spettacolo è finito davvero. 

Quindi, tieni sempre a portata di 
mano il tuo martello FERROPLEX! 

Altrimenti puoi scordarti il bis.

LE COSE POSSANO

ANDARE 
STORTE



Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3677.030 30 104 290 600

3677.035 35 104 295 800

Cod. [mm] [g]

3508.030 30  17

3508.035 35  23
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Martello locksmith e  
mazzuola in uno

Con manico in tubo d'acciaio e impugnatura ergonomica in gomma, 
testa del martello in acciaio trattato termicamente, tempra a induzione 
unilaterale, lato opposto con inserto in nylon intercambiabile

Applicazione:
Lavori di montaggio nell'industria, artigianato, assemblaggio di auto-
mobili, lavori di manutenzione e riparazione

Inserti in nylon speciale con grande impatto e altissima durata, anche a temperature inferiori allo 
zero.

Inserti:
bianco / duro / molto resistente all'usura

non si scheggia (anche a temperature inferiori 
allo zero) resistente ad oli e grassi / attenuazio-

ne del rumore / impatto molto elevato
durezza  

NYLON

EH 3677.

APPLICAZIONI

FERROPLEX

Sostituzione degli inserti pagina 64



ATTREZZI PER USO FORESTALE
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NON RESTIAMO 
DI LEGNO

Avete legno duro, ragazzi? 
Scommetto che lo fai.

Lascia che ti mostri come tagliarlo come 
un professionista. La mia nuova ascia 

spaccalegna SIMPLEX con
la sua lama sagomata a cuneo attraversa 
anche i tronchi più duri come un coltello 

caldo attraversa il burro. 
Ammettilo:  

quando si tratta di dividere



 → MANICO HICKORY
Questo tipo di legno ha una 
delle più alte densità rispetto a 
qualsiasi altro legno e smorza 
le vibrazioni mantenendo 
l'elasticità. In caso di rottura, la 
fibra lunga garantisce la massi-
ma sicurezza.

 → ALLOGGIAMENTO CON GHISA 
TEMPERATA
L'elevata resistenza alla rottura e la 
protezione integrata del manico nella 
sede in acciaio fuso rendono questa 
ascia una compagna duratura per il 
lavoro quotidiano.

 → LAMA DELL'ASCIA
La lama dell'ascia é in acciaio 
forgiato e temprato, rettificato 
e lucidato, pronta per qualsiasi 
applicazione.

 → INSERTO
Grazie allo speciale inserto, l'ascia 
è adatta sia per la scissione che 
per l'uso come una mazzuola.

ASCIA E MAZZA 

IN UNO
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Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3007.160 60 65 900 4.100
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ATTREZZI PER USO FORESTALE

MAZZA SPACCALEGNA SIMPLEX

EH 3007.

Con alloggiamento in ghisa temperata
e manico in Hickory
è compresa la protezione in pelle della lama   

Mazza Spaccalegna e mazzuolo in uno, inserto di scissione forgiato e temprato, forma ritorta,  
realizzato in acciaio al carbonio di alta qualità, inserti in superplastica, protezione del manico 

solida, certificato KWF, tutte le parti sono sostituibili

Applicazione:
Raccolta di legname manuale e automatica,  battitura facile e sicura dei cunei in acciaio nel legno 

grazie all'inserto in superplastica, spaccatura di tronchi da 1 metro, spaccature leggere con un 
cuneo, battitura di pali di legno, giardinaggio e architettura del paesaggio

Vedere pagina 38 per l'inserto superplastico 3207.060 per mazza spaccalegna SIMPLEX / Componenti singoli pagina 80 / Istruzioni di montaggio pagina 13

APPLICAZIONE



Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3007.750 50 100 765 2.700

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3007.751 50 100 765 2.840
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ASCE SPACCALEGNA SIMPLEX

Forma sottile, con alloggiamento in  
ghisa temperata e manico in Hickory 

è compresa la protezione in pelle della lama   

EH 3007.

Ascia spaccalengna e mazza morbida in uno, lama forgiato a goccia e temprato, rettificata e 
lucidata,protezione del manico, solido, inserto in superplastica, certificato KWF, tutte le parti sono 
sostituibili

Applicazione:
Perfetto per spaccare legno di conifere.
Raccolta di legname manuale e automatica, battitura facile e sicura dei cunei in acciaio nel legno 
grazie all'inserto in superplastica, spaccatura di tronchi da 1 metro, spaccature leggere con un 
cuneo, battitura di pali di legno, giardinaggio e architettura del paesaggio

Vedere pagina 38 per l'inserto superplastico 3207.060 per mazza spaccalegna SIMPLEX / Componenti singoli pagina 81 / Istruzioni di montaggio pagina 13

EH 3007.

Ascia spaccalegna con lama sagomata a cuneo e mazza morbida in uno, lama in acciaio forgiato 
e temprato, rettificato e lucidato, solida protezione del manico, inserto in superplastica, certificato 
KWF, tutte le parti sono sostituibili

Applicazione:
Perfetto per spaccare la legna dura.
Raccolta di legname manuale e automatica, battitura facile e sicura dei cunei in acciaio nel legno 
grazie all'inserto in superplastica, spaccatura di tronchi da 1 metro, spaccature leggere con un 
cuneo, battitura di pali di legno, giardinaggio e architettura del paesaggio

Con alloggiamento in ghisa  
temperata e manico in Hickory 

è compresa la protezione in pelle della lama   



Cod. [mm] [g]

3210.160 65 1.340

L'inserto spaccalegna 3210.160 può essere montato solo nella nella sede in 
ghisa temperata 3011.160!

Sistema di fissaggio alla sede brevettato. Sede forgiata e temperata

Cod. [g]

3011.160 1.900

Solo inserti di ricambio SIMPLEX possono essere montati con questa sede in 
ghisa temperata 3011.160!

Riduzione del rumore, riduzione delle vibrazioni, elevata resistenza alla rottura,protezione  
del manico integrato, estremamente resistente, robusto, non si scheggia o screpola,  

robusto rivestimento in polvere

Cod. [mm] [g]

3244.160 830 750

I manici Hickory 3244.160 possono essere montati solamente nelle sedi in
 ghisa temperata 3011.160!

Ergonomico, ad alta densità, a lfibra lunga, molto robusto, verniciato più volte

Compresa guaina di plastica

INSERTO SPACCALEGNA

Completa di vite, dado e rondella

SEDE IN GHISA TEMPERATA

MANICO HICKORY

Per mazza spaccalegna SIMPLEX

ATTREZZI PER USO FORESTALE

SIMPLEX MAZZA SPACCALEGNA SINGOLI COMPONENTI
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Cod. [mm] [g]

3244.750 685 620

Il manico Hickory 3244.750 può essere montato solamente nella sede in ghisa tempera-
ta 3011.750!

Ergonomico, ad alta densità, a lfibra lunga,  
molto robusto, verniciato più volte

Cod. [mm] [g]

3210.751 100 1.070

La lama dell'ascia spaccalegna 3210.751 può essere montata solamente nella sede in 
ghisa temperata 3011.750!

Sistema di fissaggio alla sede brevettato. Sede forgiata, temperata, rettificata e lucidata

Cod. [g]

3011.750 990

Nella sede in ghisa temperata possono  essere montate solo le parti di ricambio per 
l'ascia SIMPLEX 3011.750!

Riduczione del rumore, riduzione delle vibrazioni, elevata resistenza alla rottura, protezione del 
manico integrata, estremamente resistente, robusto, non si scheggia o screpola, robusto rivesti-
mento in polvere

Cod. [mm] [g]

3210.750 100 930

La lama dell'ascia spaccalegna 3210.751 può essere montata solamente nella sede in 
ghisa temperata 3011.750!

Sistema di fissaggio alla sede brevettato. Sede forgiata, temperata, rettificata e lucidata
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Forma sottile
guaina di plastica compresa

LAMA ASCIA

SIMPLEX ASCIA SPACCALEGNA SINGOLI COMPONENTI

LAMA ASCIA

Forma a cuneo
guaina di plastica compresa

MANICO HICKORY

Per ascia spaccalegna SIMPLEX

Completa di vite, dado e rondella 

SEDE GHISA TEMPERATA



Cod. [mm] [mm] [g]

3556.260 50 260 3.100

Cod. [mm] [mm] [g]

3555.370 90 370 1.000

Monopezzo dal desing robusto interamente in acciaio speciale trattato 
termicamente, forgiato in un unico pezzo, rettificato e lucidato su tutti 
i lati, resistente alla corrosione, lama finemente rettificata e temprata, 

realizzata a mano, impugnatura in pelle antiscivolo, perfettamente 
bilanciato per un utilizzo ottimale

Applicazione: 
Per spaccare tronchi piccoli e rametti accendi fuoco, per affilare paletti 

di legno, per i lavori di intaglio, utile come strumento di per i campeg-
giatori,cacciatori ed escursionisti

Custodia in pelle da cintura  
con protezione della lama compresa

ASCIA A MANO

ASCIA  A MANO E CUNEO SPACCALEGNA

CUNEO SPACCALEGNA

L'angolatura a 20° da  un buon effetto di spaccatura, utilizzabile in modo ottimale in 
combinazione con la mazza spaccalegna SIMPLEX e l'ascia SIMPLEX, cuneo solido 
realizzato in acciaio forgiato trattato termicamente, con un'ampia piastra di impatto, 

bordo tagliente rettificato, con scanalatura di guida e diagonali forgiate e intagli laterali 
forgiati

Applicazione: 
Semplice ed efficiente su tronchi da 1 metro

APPLICAZIONI

ATTREZZI PER USO FORESTALE

Include una comoda custodia  
di trasporto in confezione  
di plastica speciale
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VERAMENTE,

IL MIO PEZZO 
FORTE

Qui fuori devi fidarti del tuo istinto. 
E della tua attrezzatura. Un piccolo 

ma cruciale attrezzo per me è la mia 
affidabile ascia a mano di Halder. 

Super solido, super affilato e ottimo da 
maneggiare. 



84  /  www.halder.com

SUPPORTO MAGNETICO

Che dolore al collo:
Le cose continuano a cadere, non si 

trovano da nessuna parte, devono essere 
riposte rapidamente, dovrebbero essere 

appese a un gancio,
E così via e così via…

A meno che tu non abbia tre o cinque 
mani a tua disposizione

 

APPEN-
DILE

sul nostro ingegnoso supporto 
universale con chiusura magnetica.



Cod. Colore [mm] [mm] [g]

3688.002 blu 75 100 250

3688.003 nero 75 100 250
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SUPPORTO MAGNETICO

EH 3688.

Plastica, con sei magneti al neodimio

Design robusto in plastica, straordinaria forza di tenuta grazie ai magneti al neodimio, il magnete 
con rivestimento in gomma previene i graffi ed è resistente all'olio, la forma speciale prevede zone 
a doppio uso e impedisce agli oggetti attaccati di scivolare via inavvertitamente

Applicazione:
Facile aggancio / sospensione di pistole ad aria compressa, cavi, nastri barriera, abbigliamento e 
altri attrezzi

APPLICAZIONI

Imballo: 10 pz



GERMAN
HAMMER

COMPETENCE

GERMAN HAMMER COMPETENCE
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I due produttori leader nei martel-

li HALDER e PICARD operano sul 

mercato con una strategia comune 

e un unico proprietario. Il prodotto 

capostipite e, in quanto tale, elemento 

fondante delle due aziende è stato il 

martello.

Oggi HALDER è leader di mercato per 

mazzuole e PICARD nei martelli da 

locksmith.

Entrambe sono aziende familiari dalla 

gloriosa tradizione. Gli assortimenti 

di prodotto dei due marchi primari 

si integrano in maniera ideale. As-

sieme HALDER e PICARD offrono 

l'assortimento di attrezzi spaccalegna 

più completo e di maggior pregio al 

mondo.
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STRUMENTI DI VENDITA

"Non hai una seconda possibilità 
per fare una prima impressione." 

Ecco perché tre valigie con 
campionatura di alta qualità 

sono a vostra disposizione per 
una presentazione accurata della 
gamma di strumenti Halder: utili 

strumenti di vendita per un 

FORMIDABILE 

SUCCESSO
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Cod. [g]

3000.994 a secondo dell'allestimento

Cod. [g]

3000.993 10.500

INDIVIDUALMENTE

UNIVERSALE

Selezione delle mazzuole comuni per  
diversi campi di applicazione

Allestimento a richiesta del cliente

Allestimento:

VALIGIA CON CAMPI0NATURA
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NUOVO

NUOVO



 → ESPOSITORE DA BANCO
Per la presentazione ottimale sul bancone 
di vendita delle mazzuole Halder con un 
diametro compreso tra 25 mm e 50 mm.

 → STAZIONE DI PROVA DI 
IMPATTO
Può essere utilizzata per testare la 
mazzuola anti-rimbalzo e il martello 
da fabbro MAXXCRAFT e con-
frontarli con un martello da fabbro 
standard. La stazione è costituita 
da un telaio in alluminio riempito 
con acciaio e una piastra di acciaio 
spessa 2,5 cm per ridurre al minimo 
il rumore. Include la mazzuola 
MAXXCRAFT, SECURAL e SUPER-
CRAFT e gli occhiali di sicurezza.

ESPOSIZIONE PRODOTTO

STRUMENTI DI VENDITA

 → SCAFFALE PER PUNTO VENDITA
Halder offre un flessibile sistema di espositori da 
negozio per la promozione e la presentazione ottimale 
dei prodotti per diversi gruppi di clienti.
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 → ESPOSITORE DA BANCO
Per la presentazione perfetta sul bancone  
di vendita delle mazzuole SUPERCRAFT con 
rivestimento in polvere gialla fluorescente.



GLOSSARIO
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3000.993 89 
3000.994 89

3001.030 14 
3001.040 14 
3001.050 14 
3001.060 14

3002.030 15 
3002.040 15 
3002.050 15 
3002.060 15 
3002.080 15 
3002.081 32 
3002.100 32 
3002.260 43 
3002.261 46

3003.030 16 
3003.040 16 
3003.050 16 
3003.060 16

3006.030 18 
3006.040 18 
3006.050 18 
3006.060 18

3007.030 17 
3007.040 17 
3007.050 17 
3007.060 17 
3007.080 17 
3007.081 32 
3007.100 32 
3007.125 32 
3007.141 32 
3007.160 78 
3007.750 79 
3007.751 79

3008.030 19 
3008.040 19 
3008.050 19 
3008.060 19 
3008.080 19 
3008.081 33

3009.030 20 
3009.040 20 
3009.050 20 
3009.060 20 
3009.080 20 
3009.081 34

3011.030 40 
3011.040 40 
3011.050 40 
3011.060 40 
3011.080 40 
3011.100 40 
3011.125 40 
3011.160 80 
3011.750 81

3012.030 24 
3012.040 24 
3012.050 24 
3012.060 24 
3012.260 44 
3012.261 47

3013.030 24 
3013.040 24 
3013.050 24 
3013.060 24

3017.030 24 
3017.040 24 
3017.050 24 
3017.060 24

3022.260 43 
3022.261 46

 
 
 
 

3023.030 25 
3023.040 25 
3023.050 25 
3023.060 25 
3023.260 44

3026.030 25 
3026.040 25 
3026.050 25 
3026.060 25 
3026.260 44

3027.030 25 
3027.040 25 
3027.050 25 
3027.060 25 
3027.080 25 
3027.081 35 
3027.100 35 
3027.260 45 
3027.261 46

3028.030 26 
3028.040 26 
3028.050 26 
3028.060 26 
3028.080 26 
3028.081 35 
3028.260 45

3029.030 26 
3029.040 26 
3029.050 26 
3029.060 26 
3029.080 26 
3029.260 45

3089.030 26 
3089.040 26 
3089.050 26 
3089.060 26 
3089.080 26 
3089.081 35

3101.030 14 
3101.040 14 
3101.050 14 
3101.051 51 
3101.060 14

3102.030 15 
3102.040 15 
3102.050 15 
3102.060 15

3103.030 16 
3103.040 16 
3103.050 16 
3103.060 16

3106.030 18 
3106.040 18 
3106.050 18 
3106.060 18

3107.030 17 
3107.040 17 
3107.050 17 
3107.051 51 
3107.060 17

3108.030 19 
3108.040 19 
3108.050 19 
3108.060 19

3113.030 27 
3113.040 27 
3113.050 27 
3113.060 27

3117.030 27 
3117.040 27 
3117.050 27 
3117.051 51 
3117.060 27

 
 

3122.030 40 
3122.040 40 
3122.050 40 
3122.060 40

3127.030 27 
3127.040 27 
3127.050 27 
3127.060 27

3201.030 37 
3201.040 37 
3201.050 37 
3201.051 52 
3201.060 37

3202.030 37 
3202.040 37 
3202.050 37 
3202.060 37 
3202.080 37 
3202.100 37 
3202.260 43

3203.030 37 
3203.040 37 
3203.050 37 
3203.060 37

3206.030 38 
3206.040 38 
3206.050 38 
3206.060 38

3207.030 38 
3207.040 38 
3207.050 38 
3207.051 52 
3207.060 38 
3207.080 38 
3207.100 38 
3207.125 38 
3207.141 38

3208.030 38 
3208.040 38 
3208.050 38 
3208.060 38 
3208.080 38

3209.030 39 
3209.040 39 
3209.050 39 
3209.060 39 
3209.080 39

3210.160 80 
3210.750 81 
3210.751 81

3244.030 41 
3244.040 41 
3244.050 41 
3244.060 41 
3244.061 41 
3244.080 41 
3244.081 41 
3244.100 41 
3244.160 80 
3244.750 81

3266.003 73 
3266.005 73 
3266.008 73 
3266.010 73

3366.020 61 
3366.025 61 
3366.030 61 
3366.035 61 
3366.040 61 
3366.045 61 
3366.050 61 
3366.060 61 
3366.070 61 
3366.080 61 
3366.081 62 
3366.107 62 
3366.110 62

3377.025 61 
3377.030 61 
3377.035 61 
3377.040 61 
3377.045 61 
3377.050 61 
3377.060 61 
3377.070 61

3377.130 62 
3377.140 62 
3377.150 62 
3377.160 62

3379.040 65 
3379.050 65 
3379.060 65

3380.040 69 
3380.045 69

3389.040 62 
3389.050 62 
3389.060 62

3408.010 71 
3408.012 71 
3408.015 71 
3408.020 71 
3408.025 71 
3408.030 71 
3408.035 71 
3408.040 71 
3408.045 71 
3408.050 71

3508.010 71 
3508.012 71 
3508.015 71 
3508.020 63/71 
3508.025 63/71 
3508.030 63/71/75 
3508.035 63/71/75 
3508.040 63/71 
3508.045 63/71 
3508.050 63/71 
3508.060 63 
3508.070 63 
3508.080 63 
3508.100 63

3511.040 69 
3511.045 69

3555.370 82

3556.260 82

3566.025 63 
3566.030 63 
3566.040 63 
3566.060 63 
3566.081 63 
3566.100 63

3666.003 73 
3666.005 73 
3666.008 73 
3666.010 73

3677.030 75 
3677.035 75

3688.001 53 
3688.002 85 
3688.003 85

3701.030 14 
3701.040 14 
3701.050 14 
3701.060 14

3702.030 15 
3702.040 15 
3702.050 15 
3702.060 15 
3702.080 15

 

3703.030 16 
3703.040 16 
3703.050 16 
3703.060 16

3704.030 21 
3704.040 21

3706.030 18 
3706.040 18 
3706.050 18 
3706.060 18

3707.030 17 
3707.040 17 
3707.050 17 
3707.060 17 
3707.080 17

3708.030 19 
3708.040 19 
3708.050 19 
3708.060 19 
3708.080 19 
3708.081 33

3709.030 20 
3709.040 20 
3709.050 20 
3709.060 20 
3709.080 20 
3709.081 34

3711.030 40 
3711.040 40 
3711.050 40 
3711.060 40 
3711.080 40

3728.030 28 
3728.040 28 
3728.050 28 
3728.060 28 
3728.080 28

3748.030 28 
3748.040 28

3749.030 28 
3749.040 28

3804.030 39 
3804.040 39

3844.030 41 
3844.040 41 
3844.060 41 
3844.080 41 
3844.081 41

3906.025 55 
3906.030 55 
3906.040 55 
3906.050 55

3908.025 55 
3908.030 55 
3908.040 55 
3908.050 55

3944.025 57 
3944.040 57

3966.025 57 
3966.030 57 
3966.040 57 
3966.050 57

3968.025 56 
3968.030 56 
3968.040 56 
3968.050 56

3988.025 57 
3988.030 57 
3988.040 57 
3988.050 57
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QUALITY / SAFETY INFORMATION

 UN BUON INVESTIMENTO: 
NELLA QUALITÀ PRODUTTIVA

SFIDACI - NOI CI METTEREMO ALLA PROVA.

I termini e le condizioni di consegna e pagamento Halder si applicano a tutte le parti e i prodotti contenuti in questo catalogo. Si 
prega di utilizzare i numeri degli articoli specificati per una chiara descrizione delle parti. Tutte le misure sono - se non diversamente 
specificato - in millimetri. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a causa di ulteriori errori di sviluppo e stampa. Copyright 
Erwin Halder KG. Le riproduzioni, inclusi gli estratti, devono essere eseguite solo con la nostra autorizzazione. I nostri termini e 
condizioni sono disponibili online all'indirizzo www.halder.com.
Se non hai accesso a Internet, puoi anche richiedere una copia dei nostri termini e condizioni per telefono.

Da oltre 80 anni, Erwin Halder KG è un partner 
affidabile e competente per il commercio e l'in-
dustria. Ciò non è solo dovuto ai nostri prodotti 
di alta qualità realizzati in Germania, ma anche 
al supporto individuale che offriamo ai nostri 
clienti.  

Ancora oggi, l'intera catena di processo è nelle 
mani della nostra azienda familiare, dallo svilup-
po alla produzione e alla distribuzione mondiale. 
In tutto, diamo la massima importanza alla 
sostenibilità in tutti i settori. Prova l'originale,  
per originali.

92  /  www.halder.com

Reg.-No. 2460Reg.-No. 2460 Reg.-No. 2460Reg.-Nr. 2460



www.halder.com  /  93

INFORMAZIONI 
DI SICUREZZA

Per ridurre i rischi per l'utente e per le altre
persone nella stessa area di lavoro, le seguenti 
istruzioni di sicurezza devono essere rispettate 
quando si lavora con le nostre mazzuole:

1  Si consiglia di indossare indumenti di protezio-
ne adeguati (ad es. guanti protettivi, occhiali di 
sicurezza) quando si lavora con le mazzuole.

2  Quando si colpisce con mazzuole, mantenere 
una distanza di sicurezza adeguata da altre 
persone e oggetti.

3  Quando si colpiscono pezzi trattati termica-
mente, usare sempre una mazzuole con inserti 
in plastica.

4  Utilizzare mazzuola morbida solo per l'appli-
cazione per la quale è prevista. Evitare colpi 
sobbalzati e usare solo le facce della mazzet-
ta, mai il lato dell'alloggiamento.

5  Selezionare il peso e diametro della mazzetta 
appropriato inerente il lavoro da svolgere.

6  Prima di ogni utilizzo, verificare che i com-
ponenti della mazzuola siano correttamente 
allineati e serrati.

7  Non usare mai una mazzetta danneggiata. Le 
parti sostituibili consumate (inserti di ricambio, 
manici in legno) devono essere rimpiazzate.

8  Per motivi di garanzia e sicurezza, utilizzare 
solo pezzi di ricambio originali Halder per le 
mazzuole Halder.

9  Seguire le istruzioni di montaggio a  
pagina 13 per il montaggio dei pezzi di  
ricambio SIMPLEX.

10  Non colpire mai una mazzetta contro un'altra.

11  Accertarsi che la mazzuola sia attentamente 
mantenuta e conservata correttamente dopo 
l'uso. 
 
Oltre alle precedenti istruzioni di sicurezza, si 
prega di osservare eventuali standard specifici 
nazionali di sicurezza.



ERWIN  
HALDER KG
Erwin-Halder-Straße 5-9 
88480 Achstetten-Bronnen 
Germany

T +49 7392 7009-0
F +49 7392 7009-160
info@halder.com
www.halder.com

GAMMA DI 
PRODOTTI
→ Normalizzati
→ Attrezzature modulari
→ Mazzuole
→ Prodotti aeronautici
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