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Viti a inserto sferico • senza testa, sfera antirovesciamento
EH 22700.
 

Descrizione prodotto

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non
allineate.
La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

Materiale

Sfera
• Acciaio da cuscinetti, temperato
• Acciaio inox, temperato

Vite
• Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2

• Acciaio inox 1.4305

Maggiori informazioni

Note
Sfera con dispositivo antirovesciamento.
Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti
Esecuzione con filetto frenato a
richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Altri prodotti
• Viti a inserto sferico, senza testa, sfera

spianata
• Viti a inserto sferico, senza testa, a passo

fine
• Viti a inserto sferico, senza testa, sfera

spianata
 

Disegno

 

Caratteristiche

|Dimensioni
d1 l2 d3 |Diametro sfera

|SW Carico solo
statico1)

max.

|Codice

[mm] [mm] [kN] [g]
Sfera spianata, liscia, Acciaio

M 6 12  3,2  4,0  3  6   1,6 22700.0563
M 6 16  3,2  4,0  3  6   2,3 22700.0564
M 6 20  3,2  4,0  3  6   3,0 22700.0565
M 6 25  3,2  4,0  3  6   3,8 22700.0566
M 8 16  4,5  5,5  4  9   3,9 22700.0583
M 8 20  4,5  5,5  4  9   5,1 22700.0584
M 8 25  4,5  5,5  4  9   6,6 22700.0585
M 8 30  4,5  5,5  4  9   8,3 22700.0586
M10 20  6,0  7,0  5 12   7,7 22700.0603
M10 25  6,0  7,0  5 12  10,0 22700.0604
M10 35  6,0  7,0  5 12  15,0 22700.0606
M10 40  6,0  7,0  5 12  17,0 22700.0608
M12 20  7,2  8,5  6 18  11,0 22700.0622
M12 30  7,2  8,5  6 18  18,0 22700.0624
M12 40  7,2  8,5  6 18  25,0 22700.0626
M12 50  7,2  8,5  6 18  32,0 22700.0628
M16 20 10,7 12,0  8 36  22,0 22700.0661
M16 25 10,7 12,0  8 36  28,0 22700.0662
M16 35 10,7 12,0  8 36  38,0 22700.0664
M16 50 10,7 12,0  8 36  60,0 22700.0666

1) I valori di carico indicati non valgono per I'esecuzione in acciaio inox.
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|Dimensioni
d1 l2 d3 |Diametro sfera

|SW Carico solo
statico1)

max.

|Codice

[mm] [mm] [kN] [g]
M20 30 13,5 15,0 10 60  53,0 22700.0672
M20 40 13,5 15,0 10 60  70,0 22700.0674
M20 50 13,5 15,0 10 60  90,0 22700.0675
M20 60 13,5 15,0 10 60 111,0 22700.0676
M24 35 15,8 18,0 12 80  85,0 22700.0682
M24 50 15,8 18,0 12 80 125,0 22700.0684
M24 80 15,8 18,0 12 80 215,0 22700.0686

Sfera spianata, liscia, acciaio inox
M 6 12  3,2  4,0  3  6   1,6 22700.0803
M 6 16  3,2  4,0  3  6   2,3 22700.0804
M 6 20  3,2  4,0  3  6   3,0 22700.0805
M 6 25  3,2  4,0  3  6   3,8 22700.0806
M 8 16  4,5  5,5  4  9   3,9 22700.0813
M 8 20  4,5  5,5  4  9   5,1 22700.0814
M 8 25  4,5  5,5  4  9   6,6 22700.0815
M 8 30  4,5  5,5  4  9   8,3 22700.0816
M10 20  6,0  7,0  5 12   7,7 22700.0823
M10 25  6,0  7,0  5 12  10,0 22700.0824
M10 35  6,0  7,0  5 12  15,0 22700.0826
M10 40  6,0  7,0  5 12  17,0 22700.0828
M12 20  7,2  8,5  6 18  11,0 22700.0832
M12 30  7,2  8,5  6 18  18,0 22700.0834
M12 40  7,2  8,5  6 18  25,0 22700.0836
M12 50  7,2  8,5  6 18  32,0 22700.0838
M16 20 10,7 12,0  8 36  22,0 22700.0841
M16 25 10,7 12,0  8 36  28,0 22700.0842
M16 35 10,7 12,0  8 36  38,0 22700.0844
M16 50 10,7 12,0  8 36  60,0 22700.0846

Sfera spianata, zigrinata, Acciaio
M 8 16  4,5  5,5  4  9   3,9 22700.0693
M 8 20  4,5  5,5  4  9   5,1 22700.0694
M 8 25  4,5  5,5  4  9   6,6 22700.0695
M 8 30  4,5  5,5  4  9   8,3 22700.0696
M10 20  6,0  7,0  5 12   7,7 22700.0703
M10 25  6,0  7,0  5 12  10,0 22700.0704
M10 35  6,0  7,0  5 12  15,0 22700.0706
M10 40  6,0  7,0  5 12  17,0 22700.0708
M12 20  7,2  8,5  6 18  11,0 22700.0722
M12 30  7,2  8,5  6 18  18,0 22700.0724
M12 40  7,2  8,5  6 18  25,0 22700.0726
M12 50  7,2  8,5  6 18  31,0 22700.0728
M16 20 10,7 12,0  8 36  22,0 22700.0761
M16 25 10,7 12,0  8 36  27,0 22700.0762
M16 35 10,7 12,0  8 36  40,0 22700.0764
M16 50 10,7 12,0  8 36  60,0 22700.0766
M20 30 13,5 15,0 10 60  52,0 22700.0772
M20 40 13,5 15,0 10 60  70,0 22700.0774
M20 50 13,5 15,0 10 60  89,0 22700.0775
M20 60 13,5 15,0 10 60 111,0 22700.0776
M24 35 15,8 18,0 12 80  85,0 22700.0782
M24 50 15,8 18,0 12 80 125,0 22700.0784
M24 80 15,8 18,0 12 80 215,0 22700.0786

1) I valori di carico indicati non valgono per I'esecuzione in acciaio inox.
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Esempio di applicazione

Conformità

Per informazioni dettagliate sulla conformità selezionare il numero di articolo desiderato.


