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Impugnature fisse • DIN 39
EH 24450.
 

Descrizione prodotto

Materiale
• Acciaio tornito, zincato e passivato
• Acciaio inox 1.4404

 

Disegno

 

Caratteristiche

Dimensioni
d1 d2

h8
d3 d4

h13
l1
~

l2 l3

SW Codice

[mm] [mm] [g]
Con attacco liscio, forma D – Fig. 1, Acciaio

16  7 – 10  50 11  7 –  45 24450.0016
20  8 – 13  64 13  8 –  92 24450.0020
25 10 – 16  80 14 10 – 179 24450.0025
32 13 – 20 100 21 13 – 356 24450.0032
36 16 – 22 112 26 14 – 519 24450.0036

Con attacco filettato, forma E – Fig. 2, Acciaio
16 – M 6 10  50 11  7 3  43 24450.0116
20 – M 8 13  64 13  8 4  88 24450.0120
25 – M10 16  80 14 10 5 175 24450.0125
32 – M12 20 100 21 13 6 340 24450.0132
36 – M16 22 112 26 14 8 509 24450.0136

Con attacco filettato, forma E – Fig. 3, acciaio inox
16 – M 6 10  50 11  7 –  45 24450.0316
20 – M 8 13  64 13  8 –  92 24450.0320
25 – M10 16  80 14 10 – 186 24450.0325

 

http://halder.com/it/24450.0016
http://halder.com/it/24450.0020
http://halder.com/it/24450.0025
http://halder.com/it/24450.0032
http://halder.com/it/24450.0036
http://halder.com/it/24450.0116
http://halder.com/it/24450.0120
http://halder.com/it/24450.0125
http://halder.com/it/24450.0132
http://halder.com/it/24450.0136
http://halder.com/it/24450.0316
http://halder.com/it/24450.0320
http://halder.com/it/24450.0325
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Esempio di applicazione

Conformità

Per informazioni dettagliate sulla conformità selezionare il numero di articolo desiderato.


