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목공 작업 / 무반동

SUPERCRAFT 시리즈 3366

→ 무반동 망치
→ 높은 품질의 히코리 손잡이
→ 쇠말뚝 또는 핀을 칠때 버섯 처럼 형태가 변 
 하는 현상이나 파편이 튀지 않음
→ 스틸을 타격할 때 안전한 대안책
→ 교체 가능한 나일론 인써트
 · 칩 방지 (영하의 온도에서도), 깨지거나 쪼 
  개지지 않음
 · 단단한 사출 나일론

제품 번호 가로 x 세로 [g] [mm]

3366.020 20 245 300

3366.030 30 460 330

3366.040 40 715 355

3366.050 50 990 365

3366.060 60 1.705 360

공급처 : 

목공 / 인테리어

THE
ORIGINAL

전문가용
SUPERCRAFT 망치의 헤드 부분
은 금속 볼들로 차있습니다. 이것들
은 이 망치를 어떠한 타격 부위에 
내리쳤을 때, 그 충격을 상쇄하며 
지연시킵니다. 이러한 반동의 감소
는 타격 부위에 진동 없이 큰 힘을 
전할 수 있게 만듭니다. 추가적으로 
금속 제품을 타격하면서 생기는 소
음 또한 줄어들게 만듭니다.

무반동 효과

보이지 않는 힘 :

SUPERCRAFT
의 원리

아주 쉬운 :

SIMPLEX
의 원리

모든 부품은 언제나 쉽게 교체 가능합니다

작업환경에 따라 다양한 경도의 인써트를 
사용할 수 있습니다

하우징은 주철 하우징 또는 알루미늄, 강화 
주철 하우징을 선택하실 수 있습니다

손잡이는 고품질의 나무 또는 유리섬유
(FIBRE GLASS)를 선택하실 수 있습니다
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캐비넷 설치 바닥 / 수평고르기

SIMPLEX 시리즈 3117

→ 매우 가벼운 무게의 알루미늄 하우징
→ 모든 부품은 교체 가능
→ 높은 품질의 나무 손잡이
→ 2종류의 인써트 : TPE-연질 (파랑, 연질, 자 
 국 남지 않음) / 슈퍼 플라스틱 (흰색, 중질,  
 높은 내구성, 내마모성)

제품 번호 가로 x 세로 [g] [mm]

3117.030 30 185 295

3117.040 40 350 325

3117.050 50 645 370

3117.060 60 875 405

SIMPLEX 시리즈 3113

→ 매우 가벼운 무게의 알루미늄 하우징
→ 모든 부품은 교체 가능
→ 높은 품질의 나무 손잡이
→ 2종류의 인써트 : TPE-연질 (파랑, 연질, 자 
 국 남지 않음) / TPE-중질 (회색, 중질, 충격  
 완화, 무취)

제품 번호 가로 x 세로 [g] [mm]

3113.030 30 185 295

3113.040 40 345 325

3113.050 50 635 370

3113.060 60 850 405

SIMPLEX 시리즈 3013

→ 모든 부품은 교체 가능
→ 높은 품질의 나무 손잡이
→ 견고하고 내구성이 뛰어난 주철 하우징
→ 2종류의 인써트 : TPE-연질 (파랑, 연질, 자 
 국 남지 않음) / TPE-중질 (회색, 중질, 충격  
 완화, 무취)

제품 번호 가로 x 세로 [g] [mm]

3013.030 30 340 295

3013.040 40 620 325

3013.050 50 1.060 370

3013.060 60 1.420 405

창호와 문 설치

SECURAL 모델 3380

→ 최대의 무반동 효과
→ 파손되지 않는 완벽한 연결부위 
→ 폴리 우레탄으로 제작된 교체 가능한 인써트 : 
 직사각형, 소음 감소, 높은 타격 효과, 
 내마모성

제품 번호 가로 x 세로 [g] [mm]

3380.040 30x40 680 300

3380.045 35x45 1.000 310

SECURAL 모델 50:40

→ 매우 가벼운 무게의 알루미늄 하우징
→ 모든 부품은 교체 가능
→ 높은 품질의 나무 손잡이
→ 50Ø 의 오버사이즈 인써트가 40Ø 의 하우 
 징에 조립되어 타격 소재의 표면을 완벽하게  
 보호
→ 2종류의 인써트 : TPE-연질 (파랑, 연질, 자 
 국 남지 않음) / 슈퍼 플라스틱 (흰색, 중질,  
 높은 내구성, 내마모성)

제품 번호 가로 x 세로 [g] [mm]

3117.051 50 430 325

SIMPLEX 시리즈 3017

→ 모든 부품은 교체 가능
→ 높은 품질의 나무 손잡이
→ 견고하고 내구성이 뛰어난 주철 하우징
→ 2종류의 인써트 : TPE-연질 (파랑, 연질, 자 
 국 남지 않음) / 슈퍼 플라스틱 (흰색, 중질,  
 높은 내구성, 내마모성)

제품 번호 가로 x 세로 [g] [mm]

3017.030 30 340 295

3017.040 40 615 325

3017.050 50 1.055 370

3017.060 60 1.445 405


